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H8S/2100

H8S/2111B
HD64F2111BVTE10BV

64K
2K

F

−

H8S/2000 
コア

65

100(@10MHz)

−

− −

−

16M − − −

10ビット
× 8

−

6(TMR0、 TMR1、
 TMRX、 TMRY、 
TMRA、 TMRB)

1(FRT)

− 2

1

2

−

−

− − −

Yes

−

9 101 9

−

−

Yes

10MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

PTQP0144LC−A
HD64F2111BVTE10CV 3K

H8S/2112
R4F2112VBG25HV

96K 4K

50(@20MHz)

10ビット
× 12

4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

6(TCM 
3ch; TPU 

3ch)

13 112

17 Yes

25MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R4F2112VLP25HV PTLG0145JB−A
R4F2112VTE25HV PTQP0144LC−A

H8S/2112R
R4F2112RVBG25HV

96K 4K
PLBG0176GA−A

R4F2112RVLP25HV PTLG0145JB−A
R4F2112RVTE25HV PTQP0144LC−A

H8S/2113

R4F2113NBG

128K 12K 8KB/
10K回 32(@20MHz) 3 1 8

130

20MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0176GA−A
R4F2113NLG

114
PTLG0145JB−A

R4F2113NFT PTQP0144LC−A
R4F2113DBG 130

−40 〜 
85

PLBG0176GA−A
R4F2113DLG

114
PTLG0145JB−A

R4F2113DFT
PTQP0144LC−A

H8S/2114R R4F2114RVTE20V 1M 8K

−

100(@10MHz)、 
50(@20MHz)

DTC
(85チャネル) 10ビット× 8 4(FRT、 

TPU× 3)

2

2

−

13

106 Yes

−20 〜 
75

H8S/2116
R4F2116VBG20HV

128K 8K

50(@20MHz)

−

10ビット
× 16

3(TPU) 112

−

PLBG0176GA−A
R4F2116VTE20V PTQP0144LC−A

H8S/2117
R4F2117VBG20HV

160K 8K

H8S/2600 
コア

16× 16 
→ 32

10
(TCM 4ch; 
TDP 3ch; 
TPU 3ch)

3

128 PLBG0176GA−A
R4F2117VLP20HV

112
PTLG0145JB−A

R4F2117VTE20HV PTQP0144LC−A

H8S/2117R
R4F2117RVBG20HV

160K 8K
128 PLBG0176GA−A

R4F2117RVLP20HV
112

PTLG0145JB−A
R4F2117RVTE20HV PTQP0144LC−A

H8S/2124

HD6432120XXXFAI

32K

2K M H8S/2000 
コア

100(@10MHz)、 
50(@20MHz) −

10ビット× 8、 
10ビット× 8

(拡張A/D入力)

3(TMR0、 
TMR1、
 TMRY)

1(FRT) − − 9 42 4 − −

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0064GB−A

HD6432120XXXFA −20 〜 
75HD6432120XXXPS

PRDP0064BB−A
HD6432120XXXPSI −40 〜 

85HD6432120XXXTFI
PTQP0080KC−A

HD6432120XXXTF★★ −20 〜 
75HD6432122XXXFA

64K

PRQP0064GB−A
HD6432122XXXFAI −40 〜 85
HD6432122XXXPS −20 〜 75

PRDP0064BB−A
HD6432122XXXPSI −40 〜 85
HD6432122XXXTF −20 〜 75

PTQP0080KC−A
HD6432122XXXTFI −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2100シリーズ 
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H8S/2100

H8S/2125

R4F2125VFA20V

512K 8K
F

− H8S/2000 
コア 65

50(@20MHz)

− − − DTC
(85チャネル) 16M − − −

10ビット× 8、
 10ビット× 8

(拡張A/D入力)
−

4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

3(FRTx1、 
TCMx2)

− 2 2

2

− − − − − − − 9

42 9

−

−
Yes 20MHz/

3.0 〜 3.6V
−20 〜 

75

PRQP0064GB−A
R4F2125VPS20V PRDP0064BB−A
R4F2125VTF20V Yes PTQP0080KC−A
R4P2125VPS20V O

−

−

PRDP0064BB−A

H8S/2128

HD6432126RWXXXFAI

32K

2K M

100(@10MHz)、 
50(@20MHz) 1(FRT) 40 4

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0064GB−A

HD6432126RWXXXFA −20 〜 
75HD6432126RWXXXPS

PRDP0064BB−A
HD6432126RWXXXPSI −40 〜 

85HD6432126RWXXXTFI
PTQP0080KC−A

HD6432126RWXXXTF −20 〜 
75HD6432126RXXXFA

−

PRQP0064GB−A
HD6432126RXXXFAI −40 〜 85
HD6432126RXXXPS −20 〜 75

PRDP0064BB−A
HD6432126RXXXPSI −40 〜 85
HD6432126RXXXTF −20 〜 75

PTQP0080KC−A
HD6432126RXXXTFI −40 〜 

85HD6432127RWXXXFAI

64K

2

PRQP0064GB−A
HD6432127RWXXXFA −20 〜 75
HD6432127RWXXXPSI −40 〜 85

PRDP0064BB−A
HD6432127RWXXXPS −20 〜 75
HD6432127RWXXXTFI −40 〜 85

PTQP0080KC−A
HD6432127RWXXXTF −20 〜 75
HD6432127RXXXFAI

−

−40 〜 85
PRQP0064GB−A

HD6432127RXXXFA −20 〜 
75HD6432127RXXXPS

PRDP0064BB−A
HD6432127RXXXPSI −40 〜 85
HD6432127RXXXTF −20 〜 75

PTQP0080KC−A
HD6432127RXXXTFI −40 〜 85

HD64F2128FA20V

128K 4K F 2 Yes

20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−20 〜 
75

PRQP0064GB−A
HD64F2128VFA10 10MHz/3.0 〜 3.6V
HD64F2128PS20V 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

PRDP0064BB−A
HD64F2128TF20V

PTQP0080KC−A
HD64F2128TF20IV −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2100 H8S/2128S

HD6432127SWXXXFA

64K 2K

M − H8S/2000 
コア 65 50(@20MHz) − − − DTC

(85チャネル) 16M − − −
10ビット× 8、
 10ビット× 8

(拡張A/D入力)
−

4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

1(FRT) − 2 2

2

− − − − − − − 9 40 4 − − −
20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

−20 〜 75
PRQP0064GB−A

HD6432127SWXXXFAI −40 〜 85
HD6432127SWXXXPS −20 〜 75

PRDP0064BB−A
HD6432127SWXXXPSI −40 〜 

85HD6432127SWXXXTFI
PTQP0080KC−A

HD6432127SWXXXTF −20 〜 
75HD6432127SXXXFA

−

PRQP0064GB−A
HD6432127SXXXFAI −40 〜 85
HD6432127SXXXPS −20 〜 75

PRDP0064BB−A
HD6432127SXXXPSI −40 〜 85
HD6432127SXXXTF −20 〜 75

PTQP0080KC−A
HD6432127SXXXTFI −40 〜 

85HD6432128SWXXXFAI

128K 4K

2

PRQP0064GB−A
HD6432128SWXXXFA −20 〜 75
HD6432128SWXXXPSI −40 〜 85

PRDP0064BB−A
HD6432128SWXXXPS −20 〜 

75HD6432128SWXXXTF
PTQP0080KC−A

HD6432128SWXXXTFI −40 〜 
85HD6432128SXXXFAI

−

PRQP0064GB−A
HD6432128SXXXFA −20 〜 

75HD6432128SXXXPS
PRDP0064BB−A

HD6432128SXXXPSI −40 〜 
85HD6432128SXXXTFI

PTQP0080KC−A
HD6432128SXXXTF −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2100 H8S/2134

HD6432130XXXFA

32K

2K

M

− H8S/2000 
コア 65 100(@10MHz)、 

50(@20MHz) − − − − 16M − − −
10ビット× 8、
 10ビット× 8

(拡張A/D入力)
8ビット
× 2

3(TMR0、 
TMR1、
TMRY)

1(FRT) − 2 3 − − − − − − − − 9 57 9 − −

−

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 75
PRQP0080JB−A

HD6432130XXXFAI −40 〜 
85HD6432130XXXTFI

PTQP0080KC−A
HD6432130XXXTF

−20 〜 
75

HD64F2132RFA20V

64K

F Yes

20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V PRQP0080JB−A

HD64F2132RVFA10 10MHz/3.0 〜 5.5V

HD64F2132RTF20V 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V PTQP0080KC−A

HD64F2132RVTF10V 10MHz/3.0 〜 5.5V
HD6432132XXXFAI

M −

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0080JB−A

HD6432132XXXFA −20 〜 
75HD6432132XXXTF

PTQP0080KC−A
HD6432132XXXTFI

−40 〜 
85HD6432133SVXXXFAI

96K

4K

10MHz/2.7 〜 3.6V

PRQP0080JB−A
HD6432133SXXXFAI 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5VHD6432133SXXXFA −20 〜 

75HD6432133SVXXXFA 10MHz/
2.7 〜 3.6VHD6432133SVXXXTFI −40 〜 85

PTQP0080KC−A
HD6432133SXXXTF 20MHz/4.5 〜 5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V −20 〜 
75

HD6432133SVXXXTF 10MHz/2.7 〜 3.6V

HD6432133SXXXTFI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 
85

HD64F2134AVFA10V

128K

F Yes

10MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0080JB−A
HD64F2134AFA20V 20MHz/4.5 〜 5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V
HD64F2134AVTF10V 10MHz/2.7 〜 3.6V

PTQP0080KC−AHD64F2134ATF20V 20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V

HD64F2134ATF20IV −40 〜 85
HD64F2134FA20V

−20 〜 
75

PRQP0080JB−A
HD64F2134VFA10V 10MHz/3.0 〜 5.5V
HD64F2134TF20V 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V PTQP0080KC−AHD64F2134TF20IV −40 〜 85

HD64F2134VTF10 10MHz/3.0 〜 5.5V −20 〜 75
HD6432134SVXXXFAI

M −

10MHz/
2.7 〜 3.6V

−40 〜 85

PRQP0080JB−A
HD6432134SVXXXFA −20 〜 75
HD6432134SXXXFAI 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD6432134SXXXFA −20 〜 

75HD6432134SXXXTF

PTQP0080KC−A
HD6432134SVXXXTFI 10MHz/2.7 〜 3.6V

−40 〜 
85HD6432134SXXXTFI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V
HD6432134SVXXXTF 10MHz/2.7 〜 3.6V −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2100シリーズ 
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H8S/2100

H8S/2134B
HD64F2134BFA20V

128K 4K F

− H8S/2000 
コア 65

50(@20MHz)

− − −

−

16M − − −

10ビット
× 8

8ビット
× 2

3(TMR0、 
TMR1、 TMRY)

1(FRT) − 2 3

−

− − − − −

−

− 9

57

9 − −

Yes
20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V
−20 〜 

75

PRQP0080JB−A
HD64F2134BTF20V PTQP0080KC−A

H8S/2138

HD6432137SWXXXFA

64K 2K M

100(@10MHz)、 
50(@20MHz)

DTC
(85チャネル)

10ビット× 8、 
10ビット× 8

(拡張A/D入力)

4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

2

Yes 55

−

PRQP0080JB−A
HD6432137SVWXXXFA 10MHz/

2.7 〜 3.6VHD6432137SVWXXXFAI −40 〜 
85HD6432137SWXXXFAI 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V
HD6432137SWXXXTF −20 〜 75

PTQP0080KC−A
HD6432137SWXXXTFI −40 〜 

85HD6432137SVWXXXTFI
10MHz/

2.7 〜 3.6VHD6432137SVWXXXTF −20 〜 75
HD6432137SVXXXFAI

−

−40 〜 85

PRQP0080JB−A
HD6432137SXXXFA 20MHz/4.5 〜 5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V −20 〜 
75

HD6432137SVXXXFA 10MHz/2.7 〜 3.6V
HD6432137SXXXFAI 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 
85HD6432137SXXXTFI

PTQP0080KC−A
HD6432137SVXXXTFI 10MHz/

2.7 〜 3.6VHD6432137SVXXXTF
−20 〜 

75HD6432137SXXXTF 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD64F2138AVFA10V

128K 4K

F

2

Yes

10MHz/2.7 〜 3.6V
PRQP0080JB−AHD64F2138AFA20IV 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2138AFA20V

−20 〜 
75

HD64F2138ATF20V
PTQP0080KC−A

HD64F2138AVTF10V 10MHz/2.7 〜 3.6V
HD64F2138FA20V 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

PRQP0080JB−A

HD6432138SWXXXFA

M −

HD6432138SVWXXXFA 10MHz/2.7 〜 3.6V

HD6432138SWXXXFAI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V −40 〜 

85HD6432138SVWXXXFAI
10MHz/

2.7 〜 3.6VHD6432138SVWXXXTFI

PTQP0080KC−A
HD6432138SVWXXXTF −20 〜 75
HD6432138SWXXXTFI 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD6432138SWXXXTF

−20 〜 
75HD6432138SXXXFA

−

PRQP0080JB−A
HD6432138SVXXXFA 10MHz/

2.7 〜 3.6VHD6432138SVXXXFAI −40 〜 
85HD6432138SXXXFAI 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V
HD6432138SXXXTF −20 〜 75

PTQP0080KC−A
HD6432138SXXXTFI −40 〜 85
HD6432138SVXXXTF 10MHz/

2.7 〜 3.6V
−20 〜 75

HD6432138SVXXXTFI −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2100

H8S/2140B

HD64F2140BVTE10V
64K

4K

F

− H8S/2000 
コア 65

100(@10MHz)

− − −

DTC
(85チャネル)

16M − − −
10ビット× 8、 
10ビット× 16

(拡張A/D入力)
8ビット
× 2

4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

1(FRT) − 2 3

2

− − − − −

Yes

− 9

69

9 − −

Yes

10MHz/
2.7 〜 3.6V −20 〜 

75

PTQP0100KA−A
HD64F2160BVTE10V 109 PTQP0144LC−A
HD64F2148BVFA10V

128K
100(@10MHz)、 
50(@20MHz) 69

PRQP0100KA−AHD64F2148BFA20V
20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

HD64F2148BFA20IV −40 〜 85
HD64F2148BTE20V −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD64F2148BTE20IV −40 〜 85
HD64F2161BVTE10V 100(@10MHz) 109 10MHz/2.7 〜 3.6V −20 〜 75 PTQP0144LC−A

HD64F2145BFA20IV

256K 8K

100(@10MHz)、 
50(@20MHz)

69

20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 
85

PRQP0100KA−AHD64F2145BVFA10V 10MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

HD64F2145BFA20V 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD64F2145BVTE10V 10MHz/2.7 〜 3.6V
PTQP0100KA−A

HD64F2145BTE20V 20MHz/4.5 〜 
5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V

H8S/2144

HD64F2142RFA20V

64K 2K

−
3(TMR0、 
TMR1、 
TMRY)

− − 73

PRQP0100KA−AHD6432142XXXFAI

M −

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
HD6432142XXXFA −20 〜 

75HD6432142XXXTE
PTQP0100KA−A

HD6432142XXXTEI −40 〜 85

HD6432143SXXXFA

96K

4K

20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V −20 〜 

75 PRQP0100KA−A
HD6432143SVXXXFA 10MHz/2.7 〜 3.6V

HD6432143SXXXFAI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V −40 〜 

85
PLQP0064KB−A

HD6432143SVXXXFAI 10MHz/
2.7 〜 3.6VHD6432143SVXXXTEI

PTQP0100KA−A
HD6432143SXXXTE 20MHz/4.5 〜 5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V −20 〜 
75

HD6432143SVXXXTE 10MHz/2.7 〜 3.6V
HD6432143SXXXTEI 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2144AFA20V

128K

F Yes

−20 〜 
75

PRQP0100KA−A
HD64F2144AVFA10V 10MHz/

2.7 〜 3.6VHD64F2144AVTE10V
PTQP0100KA−A

HD64F2144ATE20V 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD64F2144VFA10V 10MHz/3.0 〜 5.5V
PRQP0100KA−AHD64F2144FA20IV 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2144FA20V

−20 〜 
75

HD64F2144VTE10V 10MHz/3.0 〜 5.5V
PTQP0100KA−A

HD64F2144TE20V 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD6432144SVXXXFA

M −

10MHz/
2.7 〜 3.6V

PRQP0100KA−A
HD6432144SVXXXFAI −40 〜 

85HD6432144SXXXFAI 20MHz/4.5 〜 
5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5VHD6432144SXXXFA −20 〜 75
HD6432144SVXXXTEI 10MHz/

2.7 〜 3.6V
−40 〜 85

PTQP0100KA−A
HD6432144SVXXXTE −20 〜 75
HD6432144SXXXTEI 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD6432144SXXXTE −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2100 H8S/2148

HD64F2147ATE20V

64K 2K

F

− H8S/2000 
コア 65 100(@10MHz)、 

50(@20MHz) − − − DTC
(85チャネル) 16M − − −

10ビット× 8、
 10ビット× 16
(拡張A/D入力)

8ビット
× 2

4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

1(FRT) − 2 3

2

− − − − − Yes − 9 71 9 − −

Yes 20MHz/4.5 〜 5.5V
−20 〜 

75
PRQP0100KA−A

HD6432147SWXXXFA

M −

20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD6432147SVWXXXFA 10MHz/2.7 〜 3.6V

HD6432147SWXXXFAI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 
85HD6432147SVWXXXFAI 10MHz/2.7 〜 3.6V

HD6432147SWXXXTEI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

PTQP0100KA−AHD6432147SVWXXXTE 10MHz/
2.7 〜 3.6V

−20 〜 75
HD6432147SVWXXXTEI −40 〜 85
HD6432147SWXXXTE 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

−20 〜 
75HD6432147SXXXFA

−

PRQP0100KA−A
HD6432147SXXXFAI −40 〜 85
HD6432147SVXXXFA

10MHz/
2.7 〜 3.6V

−20 〜 75
HD6432147SVXXXFAI −40 〜 85
HD6432147SVXXXTE −20 〜 

75
PTQP0100KA−A

HD6432147SXXXTE 20MHz/4.5 〜 
5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5VHD6432147SXXXTEI −40 〜 
85HD6432147SVXXXTEI 10MHz/

2.7 〜 3.6VHD64F2148AVFA10V

128K 4K

F

2

Yes

−20 〜 
75

PRQP0100KA−A
HD64F2148AFA20V 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5VHD64F2148ATE20V

PTQP0100KA−A
HD64F2148AVTE10IV 10MHz/

2.7 〜 3.6V
−40 〜 85

HD64F2148AVTE10V −20 〜 75
HD64F2148ATE20IV 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2148FA20V −20 〜 

75 PRQP0100KA−AHD64F2148VFA10V 10MHz/3.0 〜 5.5V
HD64F2148FA20JV 20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
16MHz/

4.0 〜 5.5V

−40 〜 
85HD64F2148TE20IV

PTQP0100KA−AHD64F2148TE20V −20 〜 
75HD64F2148VTE10V 10MHz/3.0 〜 5.5V

HD6432148SVWXXXFAI

M −

10MHz/2.7 〜 3.6V
−40 〜 

85
PRQP0100KA−A

HD6432148SWXXXFAI 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD6432148SVWXXXFA 10MHz/2.7 〜 3.6V
−20 〜 

75HD6432148SWXXXFA 20MHz/4.5 〜 5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

HD6432148SVWXXXTEI 10MHz/
2.7 〜 3.6V

−40 〜 85

PTQP0100KA−A
HD6432148SVWXXXTE −20 〜 

75HD6432148SWXXXTE 20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V

HD6432148SWXXXTEI −40 〜 
85HD6432148SXXXFAI

−

PRQP0100KA−A
HD6432148SVXXXFA 10MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75HD6432148SXXXFA 20MHz/4.5 〜 5.5V、 

16MHz/4.0 〜 5.5V
HD6432148SVXXXFAI 10MHz/

2.7 〜 3.6V
−40 〜 85

HD6432148SVXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432148SXXXTEI 20MHz/4.5 〜 

5.5V、 
16MHz/4.0 〜 5.5V

−40 〜 85
HD6432148SXXXTE −20 〜 75
HD6432148SVXXXTEI 10MHz/2.7 〜 3.6V −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2100

H8S/2153
R4F2153VBR25KDV

512K 40K

F −

H8S/2600 
コア 69

40(@25MHz)
16× 16 
→ 32

− −
DTC

(85チャネル) 16M −
Yes

− 10ビット× 
8

−
4(TMR0、 
TMR1、 
TMRX、 
TMRY)

1(FRT)
− 2

2 4

− − − − −
Yes

− 9

53

17 Yes Yes Yes

25MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 85
PLBG0112GA−A

R4F2153VBR25V −20 〜 75

H8S/2164
R4F2164VTE34DV

512K 40K 29(@34MHz)

3 6

95 34MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 85

PTQP0144LC−A

R4F2164VTE34V

−20 〜 
75H8S/2168

HD64F2168VTE33V 256K
40K H8S/2000 

コア 65
30(@33MHz)

−
8ビット
× 2 90 33MHz/

3.0 〜 3.6VHD64F2167VTE33V 384K
HD64F2166VTE33V 512K

H8S/2189R R4F2189RVTE20V 1M 6K 50(@20MHz) − − − 4(FRT、 TPU× 3) 2 2 − 85 20MHz/3.0 〜 3.6V
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2212

HD6432210XXXFP

32K

4K M

− H8S/2000 
コア 65 42(@24MHz) − 4 − − 16M − Yes(USB:

× 2、× 3) Yes 10ビット× 
6 − − 3(TPU) − 1 2 − − − − − Yes − − 21 37 7 −

− −

USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

USB未使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、

16MHz/2.7 〜 3.6V、 
6MHz/2.4 〜 3.6V

−20 〜 
75

PLQP0064KC−AHD6432210XXXFPW −40 〜 
85

HD6432210SXXXFPV★★

24MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
HD6432210SXXXFPWV★★ −40 〜 85
HD6432210SXXXNPV★★ −20 〜 75

PVQN0064LB−A
HD6432210SXXXNPWV★★ −40 〜 

85HD64F2210CUFP24W

8K
F Yes

(E10A) Yes

PLQP0064KC−A
HD64F2210CUFP24 −20 〜 

75HD64F2210CUNP24
PVQN0064LB−A

HD64F2210CUNP24W −40 〜 
85HD64F2211CUFP24W

64K

PLQP0064KC−A
HD64F2211CUFP24 −20 〜 

75HD64F2211CUNP24
PVQN0064LB−A

HD64F2211CUNP24W −40 〜 85

HD64F2211FP24V USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

USB未使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

PLQP0064KC−A
HD64F2211FP24WV

−40 〜 
85

HD64F2211NP24W
USB使用時:24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
16MHz/2.7 〜 3.6V、 
6MHz/2.4 〜 3.6V

PVQN0064LB−A
HD64F2211NP24V −20 〜 

75

HD64F2211UFP24WV USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

USB未使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/2.7 〜 3.6V

−40 〜 
85

PLQP0064KC−A
HD64F2211UFP24V −20 〜 

75
HD64F2211UNP24W USB使用時:24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
16MHz/2.7 〜 3.6V、 
6MHz/2.4 〜 3.6V

−40 〜 85
PVQN0064LB−A

HD64F2211UNP24 −20 〜 
75HD6432211XXXFP

M − −
PLQP0064KC−A

HD6432211XXXFPW −40 〜 85
HD64F2212CUFP24

128K 12K F Yes
(E10A) Yes

24MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
HD64F2212CUFP24W −40 〜 85
HD64F2212CUNP24 −20 〜 75

PVQN0064LB−A
HD64F2212CUNP24W −40 〜 85
HD64F2212FP24V USB使用時:24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
16MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 75

PLQP0064KC−AHD64F2212FP24D −40 〜 
85HD64F2212FP24WV

HD64F2212NP24 USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

USB未使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/2.7 〜 3.6V、 
6MHz/2.4 〜 3.6V

−20 〜 75

PVQN0064LB−AHD64F2212NP24D
−40 〜 

85HD64F2212NP24W

HD64F2212UFP24WV USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

USB未使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/2.7 〜 3.6V

PLQP0064KC−AHD64F2212UFP24V −20 〜 75
HD64F2212UFP24D −40 〜 

85HD64F2212UNP24W USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

USB未使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/2.7 〜 3.6V、 
6MHz/2.4 〜 3.6V

PVQN0064LB−AHD64F2212UNP24V −20 〜 75

HD64F2212UNP24D −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2215

HD6432215CXXXBRW

64K 8K

M

− H8S/2000 
コア 65

63(@16MHz)

− 4 − DTC 16M −

Yes(USB:
× 3)

− 10ビット
× 6

8ビット
× 2 2(TMR) 3(TPU) − 1 3 − − − − − Yes − − 21 68 8 Yes

−

−

USB使用時:
16MHz/

3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:

16MHz/
2.7 〜 3.6V

−40 〜 85
PLBG0112GA−A

HD6432215CXXXBR −20 〜 
75HD6432215CXXXTE

PTQP0120LA−A
HD6432215CXXXTEW −40 〜 

85HD6432215BXXXBRW

128K

16K

PLBG0112GA−A
HD6432215BXXXBR −20 〜 

75HD6432215BXXXTE
PTQP0120LA−A

HD6432215BXXXTEW −40 〜 
85HD64F2215BR16WV

256K F Yes

PLBG0112GA−A
HD64F2215BR16V −20 〜 75
HD64F2215TE16WV −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD64F2215TE16V −20 〜 75
HD64F2215UBR16WV −40 〜 85

PLBG0112GA−A
HD64F2215UBR16V −20 〜 75
HD64F2215UTE16WV −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD64F2215UTE16V −20 〜 

75HD64F2215CUBR24

20K 42(@24MHz) Yes(USB:
× 2、× 3)

Yes
(E10A)

24MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0112GA−A
HD64F2215CUBR24W −40 〜 

85HD64F2215CUTE24W
PTQP0120LA−A

HD64F2215CUTE24 −20 〜 
75HD64F2215RBR24V

USB使用時:
24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:

24MHz/
2.7 〜 3.6V

PLBG0112GA−AHD64F2215RBR24WV

−40 〜 
85

HD64F2215RBR24D
HD64F2215RTE24WV

PTQP0120LA−AHD64F2215RTE24D
HD64F2215RTE24V −20 〜 

75HD64F2215RUBR24V
PLBG0112GA−AHD64F2215RUBR24D

−40 〜 
85HD64F2215RUBR24WV

HD64F2215RUTE24WV
PTQP0120LA−AHD64F2215RUTE24V −20 〜 75

HD64F2215RUTE24D −40 〜 
85HD64F2215TBR24WV

24MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0112GA−A
HD64F2215TBR24V −20 〜 75
HD64F2215TTE24WV −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD64F2215TTE24V −20 〜 75
HD64F2215TUBR24WV −40 〜 85

PLBG0112GA−A
HD64F2215TUBR24V −20 〜 

75HD64F2215TUTE24V
PTQP0120LA−A

HD64F2215TUTE24WV −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200

H8S/2218

HD6432217XXXBR

64K

8K M

− H8S/2000 
コア 65

42(@24MHz)

− 6 −

−

16M −

Yes(USB:
× 2、× 3) Yes 10ビット

× 6 −

− 3(TPU) − 1

2

− − − − −

Yes

− −

24 69 7

− − −

USB使用時:24MHz/
3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:

24MHz/3.0 〜 3.6V、 
16MHz/2.7 〜 3.6V、 
6MHz/2.4 〜 3.6V

−20 〜 75
PLBG0112GA−A

HD6432217XXXBRW −40 〜 
85HD6432217XXXTFW

PTQP0100LC−A
HD6432217XXXTF −20 〜 

75HD64F2217CUBR24

12K

F

Yes Yes
(E10A)

Yes

24MHz/
3.0 〜 3.6V

PLBG0112GA−A
HD64F2217CUBR24W −40 〜 85
HD64F2217CUTF24 −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD64F2217CUTF24W −40 〜 

85HD64F2218CUBR24W

128K

PLBG0112GA−A
HD64F2218CUBR24 −20 〜 75
HD64F2218CUTF24W −40 〜 85

PTQP0100LC−A
HD64F2218CUTF24 −20 〜 

75HD64F2218BR24V

USB使用時:
24MHz/

3.0 〜 3.6V、 
USB未使用時:

24MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/
2.7 〜 3.6V

PLBG0112GA−AHD64F2218BR24WV −40 〜 
85HD64F2218BR24D

HD64F2218TF24V −20 〜 75
PTQP0100LC−AHD64F2218TF24D −40 〜 

85HD64F2218TF24WV
HD64F2218UBR24V −20 〜 75

PLBG0112GA−AHD64F2218UBR24WV
−40 〜 

85HD64F2218UBR24D
HD64F2218UTF24WV

PTQP0100LC−AHD64F2218UTF24V −20 〜 75
HD64F2218UTF24D −40 〜 85

H8S/2214

HD64F2214TE16V

128K 12K 63(@16MHz) DTC − − − 8ビット
× 1 3 − 18 72 9 − − 16MHz/

2.7 〜 3.6V

−20 〜 75
PTQP0100KA−A

HD64F2214TE16IV −40 〜 85
HD64F2214TF16V −20 〜 

75
PTQP0100LC−A

HD6432214XXXBR

M −

PLBG0112GA−A
HD6432214XXXBRW −40 〜 

85HD6432214XXXTEI
PTQP0100KA−A

HD6432214XXXTE −20 〜 
75HD6432214XXXTF

PTQP0100LC−A
HD6432214XXXTFI −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2227

HD6432223XXXFA

64K

4K M

− H8S/2000 
コア 65 74(@13.5MHz) − − − DTC 16M − − Yes 10ビット

× 8 − 2(TMR) 3(TPU) − 2 3 − − − − − − − − 19 72 9 − −

−
13.5MHz/

2.7 〜 3.6V、 
6.25MHz/
2.2 〜 3.6V

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432223XXXFAI −40 〜 85
HD6432223XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432223XXXTEI −40 〜 85
HD6432223XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432223XXXTFI −40 〜 85
HD6432224XXXFA

96K

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432224XXXFAI −40 〜 85
HD6432224XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432224XXXTEI −40 〜 85
HD6432224XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432224XXXTFI −40 〜 

85HD6432225XXXFAI

128K

PRQP0100KA−A
HD6432225XXXFA −20 〜 

75HD6432225XXXTE
PTQP0100KA−A

HD6432225XXXTEI −40 〜 85
HD6432225XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432225XXXTFI −40 〜 85
HD64F2227TE13V

16K

F Yes 13.5MHz/
2.7 〜 3.6V

−20 〜 75
PTQP0100KA−A

HD64F2227TE13IV −40 〜 85
HD64F2227TF13V −20 〜 

75
PTQP0100LC−A

HD6432227XXXF

M −
13.5MHz/

2.7 〜 3.6V、 
6.25MHz/
2.2 〜 3.6V

PRQP0100JE−B
HD6432227XXXFI −40 〜 85
HD6432227XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432227XXXFAI −40 〜 85
HD6432227XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432227XXXTEI −40 〜 

85HD6432227XXXTFI
PTQP0100LC−A

HD6432227XXXTF −20 〜 75
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2237

HD6432233XXXF

64K

4K

M

− H8S/2000 
コア 65 74(@13.5MHz) − − − DTC 16M − − Yes 10ビット

× 8
8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU) − 2 4 − − − − − − − − 19 72 9 − − −

13.5MHz/
2.7 〜 3.6V、 
6.25MHz/
2.2 〜 3.6V

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432233XXXFI −40 〜 85
HD6432233XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432233XXXFAI −40 〜 85
HD6432233XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432233XXXTEI −40 〜 85
HD6432233XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432233XXXTFI −40 〜 85
HD6432235XXXF

128K

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432235XXXFI −40 〜 85
HD6432235XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432235XXXFAI −40 〜 85
HD6432235XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432235XXXTEI −40 〜 85
HD6432235XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432235XXXTFI −40 〜 85
HD6432237XXXF

16K

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432237XXXFI −40 〜 85
HD6432237XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432237XXXFAI −40 〜 85
HD6432237XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432237XXXTEI −40 〜 85
HD6432237XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432237XXXTFI −40 〜 85
HD6472237F10V

O 10MHz/
2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0100JE−B
HD6472237FA10V PRQP0100KA−A
HD6472237TE10V PTQP0100KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2238B

HD6432236BWXXXF

128K 8K M

− H8S/2000 
コア 65 74(@13.5MHz) − − − DTC 16M − − Yes 10ビット

× 8
8ビット
× 2 4(TMR) 6(TPU) − 2 4

2

− − − − − − − 19 72 9 − −

− 13.5MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432236BWXXXFI −40 〜 85
HD6432236BWXXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432236BWXXXFAI −40 〜 85
HD6432236BWXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432236BWXXXTEI −40 〜 85
HD6432236BWXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432236BWXXXTFI −40 〜 85
HD6432236BXXXF

−

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432236BXXXFI −40 〜 85
HD6432236BXXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432236BXXXFAI −40 〜 85
HD6432236BXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432236BXXXTEI −40 〜 85
HD6432236BXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432236BXXXTFI −40 〜 

85HD64F2238BFA13IV

256K 16K

F

2

Yes 13.5MHz/
3.0 〜 5.5V

PRQP0100KA−A
HD64F2238BFA13V

−20 〜 
75

HD64F2238BTE13V PTQP0100KA−A
HD64F2238BTF13V PTQP0100LC−A
HD6432238BWXXXF

M − 13.5MHz/
2.7 〜 5.5V

PRQP0100JE−B
HD6432238BWXXXFI −40 〜 85
HD6432238BWXXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432238BWXXXFAI −40 〜 85
HD6432238BWXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432238BWXXXTEI −40 〜 85
HD6432238BWXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432238BWXXXTFI −40 〜 85
HD6432238BXXXF

−

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432238BXXXFI −40 〜 85
HD6432238BXXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432238BXXXFAI −40 〜 85
HD6432238BXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432238BXXXTEI −40 〜 85
HD6432238BXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432238BXXXTFI −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2238R

HD6432236RWXXXFA

128K 8K M

− H8S/2000 
コア 65 74(@13.5MHz) − − − DTC 16M − − Yes 10ビット

× 8
8ビット
× 2 4(TMR) 6(TPU) − 2 4

2

− − − − − − − 19 72 9 − −

−
13.5MHz/

2.7 〜 3.6V、 
6.25MHz/
2.2 〜 3.6V

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432236RWXXXFAI −40 〜 85
HD6432236RWXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432236RWXXXTEI −40 〜 85
HD6432236RWXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432236RWXXXTFI −40 〜 85
HD6432236RXXXFA

−

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432236RXXXFAI −40 〜 85
HD6432236RXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432236RXXXTEI −40 〜 85
HD6432236RXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432236RXXXTFI −40 〜 85
HD64F2238RBR13V

256K 16K

F

2

Yes

13.5MHz/
2.7 〜 3.6V

−20 〜 75
PLBG0112GA−AHD64F2238RBR13WV −40 〜 85

HD64F2238RBR6V 6.25MHz/2.2 〜 3.6V −20 〜 
75HD64F2238RFA13V 13.5MHz/

2.7 〜 3.6V PRQP0100KA−AHD64F2238RFA13IV −40 〜 85
HD64F2238RFA6V 6.25MHz/2.2 〜 3.6V −20 〜 75
HD64F2238RTE13IV 13.5MHz/2.7 〜 3.6V −40 〜 85

PTQP0100KA−AHD64F2238RTE6V 6.25MHz/2.2 〜 3.6V

−20 〜 
75

HD64F2238RTE13V 13.5MHz/2.7 〜 3.6V
HD64F2238RTF6V 6.25MHz/2.2 〜 3.6V

PTQP0100LC−A
HD64F2238RTF13V 13.5MHz/2.7 〜 3.6V
HD6432238RWXXXFA

M −
13.5MHz/

2.7 〜 3.6V、 
6.25MHz/
2.2 〜 3.6V

PRQP0100KA−A
HD6432238RWXXXFAI −40 〜 85
HD6432238RWXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432238RWXXXTEI −40 〜 85
HD6432238RWXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432238RWXXXTFI −40 〜 85
HD6432238RXXXFA

−

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432238RXXXFAI −40 〜 
85HD6432238RXXXTEI

PTQP0100KA−A
HD6432238RXXXTE −20 〜 

75HD6432238RXXXTF
PTQP0100LC−A

HD6432238RXXXTFI −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2239

HD64F2239FA20V

384K 32K

F

− H8S/2000 
コア 65 50(@20MHz) − 4 − DTC 16M − − Yes 10ビット

× 8
8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU) − 2 4

2

− − − − − − − 19 72 9 − −

Yes

20MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
PRQP0100KA−AHD64F2239FA20IV −40 〜 85

HD64F2239FA16V 16MHz/
2.7 〜 3.6V −20 〜 

75HD64F2239TE16V
PTQP0100KA−AHD64F2239TE20V

20MHz/
3.0 〜 3.6VHD64F2239TE20IV −40 〜 85

HD64F2239TF20V
−20 〜 

75
PTQP0100LC−A

HD64F2239TF16V 16MHz/2.7 〜 3.6V
HD6432239WXXXFA

M −

20MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/
2.7 〜 3.6V、 
6.25MHz/
2.2 〜 3.6V

PRQP0100KA−A
HD6432239WXXXFAI −40 〜 85
HD6432239WXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432239WXXXTEI −40 〜 85
HD6432239WXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432239WXXXTFI −40 〜 85
HD6432239XXXFA

−

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432239XXXFAI −40 〜 85
HD6432239XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432239XXXTEI −40 〜 85
HD6432239XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432239XXXTFI −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2245

HD6412240FA20V

−

4K

L

− H8S/2000 
コア 65 50(@20MHz) − − − DTC 16M − − − 10ビット

× 4 − 2(TMR) 3(TPU) − 1 3 − − − − − − − − 12 75 9 − − −

20MHz/4.5 〜 5.5V −20 〜 
75 PRQP0100KA−AHD6412240FA13V 13MHz/2.7 〜 5.5V

HD6412240FA20IV 20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD6412240TE13V 13MHz/2.7 〜 5.5V

−20 〜 
75

PTQP0100KA−A
HD6412240TE20V 20MHz/4.5 〜 5.5V
HD6432241RXXXFA

32K

M
20MHz/

4.5 〜 5.5V、 
13MHz/

2.7 〜 5.5V

PRQP0100KA−A
HD6432241RXXXFAI −40 〜 

85HD6432241RXXXTEI
PTQP0100KA−A

HD6432241RXXXTE −20 〜 75
HD6432242XXXFAI

8K

−40 〜 85
PRQP0100KA−A

HD6432242XXXFA −20 〜 75
HD6432242XXXTEI −40 〜 85

PTQP0100KA−A
HD6432242XXXTE −20 〜 

75HD6432243XXXFA

64K

4K
PRQP0100KA−A

HD6432243XXXFAI −40 〜 
85HD6432243XXXTEI

PTQP0100KA−A
HD6432243XXXTE −20 〜 

75HD6432244XXXFA

8K
PRQP0100KA−A

HD6432244XXXFAI −40 〜 
85HD6432244XXXTEI

PTQP0100KA−A
HD6432244XXXTE −20 〜 75
HD6432245XXXFAI

128K

4K

−40 〜 85
PRQP0100KA−A

HD6432245XXXFA −20 〜 
75HD6432245XXXTE

PTQP0100KA−A
HD6432245XXXTEI −40 〜 

85HD6432246XXXFAI

8K

PRQP0100KA−A
HD6432246XXXFA −20 〜 75
HD6432246XXXTEI −40 〜 85

PTQP0100KA−A
HD6432246XXXTE −20 〜 

75HD6472246FA10V

O

10MHz/2.7 〜 5.5V

PRQP0100KA−A
HD6472246FA20IV 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 85

HD6472246FA20V −20 〜 75
HD6472246FA10IV 10MHz/

2.7 〜 5.5V
−40 〜 85

HD6472246TE10V −20 〜 75
PTQP0100KA−AHD6472246TE20IV 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 85

HD6472246TE20V −20 〜 75
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200 H8S/2258

HD6432256WXXXF

128K 8K M

− H8S/2000 
コア 65 74(@13.5MHz) − − − DTC 16M − − Yes 10ビット

× 8
8ビット
× 2 4(TMR) 6(TPU) − 2 4

2

1 − − − − − − 19 72 9 − −

−

13.5MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432256WXXXFI −40 〜 85
HD6432256WXXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432256WXXXFAI −40 〜 85
HD6432256WXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432256WXXXTEI −40 〜 85
HD6432256XXXF

−

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432256XXXFI −40 〜 85
HD6432256XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432256XXXFAI −40 〜 85
HD6432256XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432256XXXTEI −40 〜 85
HD64F2258FA13V

256K 16K

F

2

Yes
−20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD64F2258FA13IV −40 〜 85
HD6432258WXXXF

M −

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432258WXXXFI −40 〜 85
HD6432258WXXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432258WXXXFAI −40 〜 85
HD6432258WXXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432258WXXXTEI −40 〜 85
HD6432258XXXF

−

−20 〜 75
PRQP0100JE−B

HD6432258XXXFI −40 〜 85
HD6432258XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432258XXXFAI −40 〜 85
HD6432258XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432258XXXTEI −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S Super 
Low Power H8S/2264

HD6432262WXXXFA

64K 2K

M − H8S/2000 
コア 65 48.8(@20.5MHz) − − − − 16M − − Yes 10ビット

× 10 − 2(TMR0、 
TMR1) 2(TPU) − 2 3

1

− − − − − −
40seg

× 
4com

11 59 13 − − −
20.5MHz/

4.0 〜 5.5V、 
13.5MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432262WXXXFAW −40 〜 
85HD6432262WXXXTFW

PTQP0100LC−A
HD6432262WXXXTF −20 〜 

75HD6432262XXXFA

−
PRQP0100KA−A

HD6432262XXXFAW −40 〜 85
HD6432262XXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432262XXXTFW −40 〜 85
HD6432264WXXXFA

128K 4K

1

−20 〜 75
PRQP0100KA−A

HD6432264WXXXFAW −40 〜 85
HD6432264WXXXTF −20 〜 75

PTQP0100LC−A
HD6432264WXXXTFW −40 〜 

85HD6432264XXXFAW

−
PRQP0100KA−A

HD6432264XXXFA −20 〜 75
HD6432264XXXTFW −40 〜 85

PTQP0100LC−A
HD6432264XXXTF −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2200

H8S/2268

HD64F2265FA13WV

128K

4K

F
− H8S/2000 

コア 65

49(@20.5MHz)

− − −

DTC

16M −

− Yes 10ビット
× 10

8ビット
× 2

8
(TMR0、TMR1、
TMR2、 TMR3、 

TMR4× 4)

3
(TPU) − 2

3 2

− −

−

− − −

40seg
× 

4com
18 67 14

− −
Yes

13.5MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0100KA−AHD64F2265FA13V

−20 〜 
75

HD64F2265FA20V 20.5MHz/4.5 〜 5.5V
HD64F2265TE13V

13.5MHz/
3.0 〜 5.5V

PTQP0100KA−A
HD64F2266FA13V

8K
PRQP0100KA−A

HD64F2266TF13V
PTQP0100LC−A

HD64F2266TF20V 20.5MHz/4.5 〜 5.5V
HD64F2268FA13V

256K 16K

13.5MHz/
3.0 〜 5.5V

PRQP0100KA−A
HD64F2268FA13WV −40 〜 85
HD64F2268FA20V 20.5MHz/

4.5 〜 5.5V
−20 〜 75

HD64F2268FA20WV −40 〜 
85HD64F2268TE13WV 13.5MHz/

3.0 〜 5.5V
PTQP0100KA−A

HD64F2268TE13V −20 〜 75
HD64F2268TE20WV

20.5MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2268TE20V −20 〜 75
HD64F2268TF20WV −40 〜 

85
PTQP0100LC−A

HD64F2268TF13WV 13.5MHz/
3.0 〜 5.5VHD64F2268TF13V

−20 〜 
75

HD64F2268TF20V 20.5MHz/4.5 〜 5.5V

ダッ
シュ

ボー
ド H8S/2280

HD64F2280F20BV
64K 2K

50(@20MHz) −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

Yes
(128
分周)

10ビット× 8

− − 2 −

28seg× 4com

8

66
7(NMI

＋
IRQ(6))

20MHz/
4.5 〜 5.5V PRQP0100JE−B

HD64F2280RF20BV 10ビット× 6 32seg× 4com

H8S/2282
HD64F2282F20V

128K 4K 10ビット× 
8 1 28seg× 

4com 64
HD6432282XXXF M −

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2300 H8S/2319

HD6412312SVF25IV

−

8K

L

− H8S/2000 
コア 65 40(@25MHz) − − − DTC 16M − − − 10ビット

× 8
8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU) − 1 2 − −

1(マルチ
プロセッサ
通信機能)

− − − − − 9 70 9(NMI、
IRQ× 8) −

−

−

25MHz/3.0 〜 3.6V −40 〜 85
PRQP0100JE−

BHD6412312SVF20V 20MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

HD6412312SVF25V 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD6412312SVTE20V 20MHz/2.7 〜 3.6V PTQP0100KA−

AHD6412312SVTE25V 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD6432316SXXXF

64K M
25MHz/

3.0 〜 3.6V、 
20MHz/

2.7 〜 3.6V

PRQP0100JE−
BHD6432316SXXXFW −40 〜 

85HD6432316SXXXLPW PTLG0113JA−
AHD6432316SXXXLP −20 〜 75

HD6432316SXXXTEW −40 〜 85 PTQP0100KA−
AHD6432316SXXXTE −20 〜 

75HD6432316SXXXTF PTQP0100LC−
AHD6432316SXXXTFW

−40 〜 
85HD64F2317VF25IV

128K

F Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

PRQP0100JE−B
HD64F2317VTE25IV PTQP0100KA−

AHD64F2317VTE25V −20 〜 75
HD6432317SXXXFW

M −
25MHz/

3.0 〜 3.6V、 
20MHz/

2.7 〜 3.6V

−40 〜 85 PRQP0100JE−
BHD6432317SXXXF −20 〜 

75HD6432317SXXXLP PTLG0113JA−
AHD6432317SXXXLPW −40 〜 

85HD6432317SXXXTEW PTQP0100KA−
AHD6432317SXXXTE −20 〜 

75HD6432317SXXXTF PTQP0100LC−
AHD6432317SXXXTFW −40 〜 85

HD64F2318VF25V
256K

F Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0100JE−B
HD64F2318VTE25V

PTQP0100KA−
A

HD64F2318VTE25IV −40 〜 85
HD64F2314VTE25

384K
4K

−20 〜 
75

HD6432314XXXF
M − 25MHz/3.0 〜 3.6V、 

20MHz/2.7 〜 3.6VHD6432314XXXTE PRQP0100JE−
BHD64F2315VF25V

8K

F Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

HD64F2315VTE25V PTQP0100KA−A
HD64F2319EVF25V

512K

Yes
PRQP0100JE−B

HD64F2319EVTE25V PTQP0100KA−A
HD64F2319VF25V

−

PRQP0100JE−B
HD64F2319VTE25WV −40 〜 85 PTQP0100KA−

AHD64F2319VTE25V −20 〜 75
HD6432319XXXF

M − 25MHz/3.0 〜 3.6V、 
20MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75、 

−40 〜 85

PRQP0100JE−B

HD6432319XXXTE PTQP0100KA−A
HD64F2319CVF25V

16K F Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0100JE−B
HD64F2319CVLP25V PTLG0113JA−A
HD64F2319CVTE25V PTQP0100KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2300 H8S/2329

HD6412320VF25V

−

4K

L

− H8S/2000 
コア 65 40(@25MHz) −

4

− DTC 16M − − − 10ビット
× 8

8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU)

16
(DTC、
 TMR、 
TPUで
実現)

1 3 − −
1(マルチ

プロセッサ
通信機能)

− − − − − 9 86 9(NMI、 
IRQ× 8) −

−

−

25MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75

PRQP0128KB−A
HD6412320VF25IV −40 〜 85
HD6412320VF20V 20MHz/

2.7 〜 3.6V
−20 〜 75

HD6412320VF20DV −40 〜 85
HD6412320VTE25V 25MHz/

3.0 〜 3.6V
−20 〜 75

PTQP0120LA−AHD6412320VTE25IV −40 〜 85
HD6412320VTE20V 20MHz/

2.7 〜 3.6V
−20 〜 

75HD6412321VF20V

−
PRQP0128KB−AHD6412321VF25WV 25MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

HD6412321VF25V

−20 〜 
75

HD6412321VTE20V 20MHz/2.7 〜 3.6V
PTQP0120LA−A

HD6412321VTE25V
25MHz/

3.0 〜 3.6VHD6412322RVF25V

8K

4

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

PRQP0128KB−AHD6412322RVF25IV −40 〜 85
HD6412322RVF20V 20MHz/

2.7 〜 3.6V
−20 〜 75

HD6412322RVTE20IV −40 〜 
85

PTQP0120LA−A
HD6412322RVTE25IV 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD6412322RVTE20V 20MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

HD6412322RVTE25V 25MHz/
3.0 〜 3.6VHD6412324SVF25

32K
PRQP0128KB−A

HD6412324SVTE20 20MHz/2.7 〜 3.6V
PTQP0120LA−A

HD6412324SVTE25 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD6432323XXXFI

32K

8K

M
25MHz/

3.0 〜 3.6V、 
20MHz/

2.7 〜 3.6V

−40 〜 85

PRQP0128KB−A
HD6432323XXXF −20 〜 

75HD6432327XXXF

128K
HD6432327XXXFI −40 〜 85
HD6432327XXXTE −20 〜 75

PTQP0120LA−A
HD6432327XXXTEI −40 〜 85
HD64F2328BVF25V

256K

F Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
PRQP0128KB−A

HD64F2328BVF25WV −40 〜 85
HD64F2328BVTE25V −20 〜 75

PTQP0120LA−A
HD64F2328BVTE25WV −40 〜 

85HD6432328XXXFI

M −
25MHz/

3.0 〜 3.6V、 
20MHz/

2.7 〜 3.6V

PRQP0128KB−A
HD6432328XXXF −20 〜 75
HD6432328XXXTEI −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD6432328XXXTE −20 〜 75
HD64F2329BVF25W

384K 32K

F Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD64F2329BVF25 −20 〜 
75HD64F2329BVTE25

PTQP0120LA−A
HD64F2329BVTE25W −40 〜 85
HD64F2329EVF25V

Yes −20 〜 
75

PRQP0128KB−A
HD64F2329EVTE25V PTQP0120LA−A
HD64F2326VF25WV

512K 8K −
−40 〜 85

PRQP0128KB−A
HD64F2326VF25V −20 〜 

75HD64F2326VTE25V PTQP0120LA−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2300

H8S/2339

HD6412332VFC20V
−

8K

L

− H8S/2000 
コア 65

40(@25MHz)

−

4

− DTC 16M − − −

10ビット
× 12

8ビット
× 4

2(TMR) 6(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1

3

− −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − −

12 106

9(NMI、 
IRQ× 8) −

−

−
20MHz/2.7 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0144KA−A

HD6412332VFC25V 25MHz/
3.0 〜 3.6VHD64F2338VFC25V

256K
F Yes

HD6432338XXXFC
M −

25MHz/
3.0 〜 3.6V、 

20MHz/2.7 〜 3.6VHD6432338XXXFCI −40 〜 85
HD64F2339EVFC25V

384K 32K F
Yes

Yes 25MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

HD64F2339VFC25V

−
H8S/2345

HD6412340FA20V
−

2K

L
50(@20MHz)

− 10ビット
× 8

8ビット
× 2 − 2 8 71

−

20MHz/
4.5 〜 5.5V

PRQP0100KA−A
HD6412340TE20V PTQP0100KA−A
HD6412340FA10V 100(@10MHz) 10MHz/2.7 〜 5.5V PRQP0100KA−A
HD6432341XXXFI

32K

M

50(@20MHz)

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0100JE−B

HD6432341XXXF −20 〜 75
HD6432341XXXFAI −40 〜 85

PRQP0100KA−A
HD6432341XXXFA −20 〜 75
HD6432341XXXTEI −40 〜 85

PTQP0100KA−A
HD6432341XXXTE −20 〜 75
HD6432341XXXTFI −40 〜 85

PTQP0100LC−A
HD6432341XXXTF −20 〜 

75HD6432343XXXF

64K

PRQP0100JE−B
HD6432343XXXFI −40 〜 85
HD6432343XXXFA −20 〜 75

PRQP0100KA−A
HD6432343XXXFAI −40 〜 

85HD6432343XXXTEI
PTQP0100KA−A

HD6432343XXXTE −20 〜 75
HD6432343XXXTFI −40 〜 85

PTQP0100LC−A
HD6432343XXXTF −20 〜 

75HD6432344XXXF

96K

4K

PRQP0100JE−B
HD6432344XXXFI −40 〜 

85HD6432344XXXFAI
PRQP0100KA−A

HD6432344XXXFA −20 〜 75
HD6432344XXXTEI −40 〜 85

PTQP0100KA−A
HD6432344XXXTE −20 〜 75
HD6432344XXXTFI −40 〜 85

PTQP0100LC−A
HD6432344XXXTF

−20 〜 
75HD64F2345F20V

128K

F Yes 20MHz/
4.5 〜 5.5V

PRQP0100JE−B
HD64F2345FA20V

PRQP0100KA−A
HD64F2345FA20IV −40 〜 85
HD64F2345TE20V −20 〜 75 PTQP0100KA−A
HD6432345XXXFI

M
−

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0100JE−B

HD6432345XXXF −20 〜 
75HD6432345XXXFA

PRQP0100KA−A
HD6432345XXXFAI −40 〜 85
HD6432345XXXTE −20 〜 75

PTQP0100KA−A
HD6432345XXXTEI −40 〜 

85HD6432345XXXTFI
PTQP0100LC−A

HD6432345XXXTF −20 〜 75
HD6472345FA20IV

O 20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0100KA−A

HD6472345FA20V −20 〜 75
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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ボ
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H8S/2300

H8S/2350

HD6412350F20IV

−

2K

L

− H8S/2000 
コア 65

50(@20MHz)

−

4

− DTC 16M − − − 10ビット
× 8

8ビット
× 2 −

6(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1

2

− −
1(マルチ

プロセッサ
通信機能)

− − − − − 8 87 9(NMI、 
IRQ× 8) − − −

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD6412350F20V −20 〜 75
HD6412350TE20IV −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD6412350TE20V

−20 〜 
75

HD6412350F10V
77(@13MHz)

10MHz/2.7 〜 5.5V PRQP0128KB−A
HD6412350TE13V 13MHz/3.0 〜 5.5V PTQP0120LA−A
HD6432351XXXF

64K

M
50(@20MHz)

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

PRQP0128KB−A
HD6432351XXXFI −40 〜 85
HD6432351XXXTE −20 〜 75

PTQP0120LA−A
HD6432351XXXTEI −40 〜 85

H8S/2355

HD6432393XXXF

32K 4K

−

−

2(TMR) − 3

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

13MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 75
PRQP0128KB−A

HD6432393XXXFI −40 〜 
85HD6432393XXXTEI

PTQP0120LA−A
HD6432393XXXTE −20 〜 

75HD6432353XXXF

64K 2K

8ビット
× 2

PRQP0128KB−A
HD6432353XXXFI −40 〜 

85HD6432353XXXTEI
PTQP0120LA−A

HD6432353XXXTE −20 〜 75
HD6432355XXXFI

128K 4K

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD6432355XXXF −20 〜 
75HD6432355XXXTE

PTQP0120LA−A
HD6432355XXXTEI −40 〜 85
HD6472355F20V

O 20MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 75 PRQP0128KB−A
HD6472355TE20IV −40 〜 85 PTQP0120LA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2300

H8S/2357

HD6412352F13V

−

8K

L

− H8S/2000 
コア 65

50(@20MHz)

− 4 − DTC 16M − − − 10ビット
× 8

8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 3 − −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 8 87 9(NMI、 

IRQ× 8) − −

−

13MHz/3.0 〜 5.5V

−20 〜 
75

PRQP0128KB−A
HD6412352F20V 20MHz/

4.5 〜 
5.5VHD6412352TE20V

PTQP0120LA−A
HD6412352TE13V 13MHz/3.0 〜 5.5V
HD64F2357F20IV

128K

F Yes

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD64F2357F20V −20 〜 75
HD64F2357TE20IV −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD64F2357TE20V −20 〜 75
HD64F2357VF13IV

77(@13MHz) 13MHz/
3.0 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD64F2357VF13V −20 〜 75
HD64F2357VTE13IV −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD64F2357VTE13V −20 〜 75
HD6432357XXXFI

M

50(@20MHz)

−

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

13MHz/
3.0 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD6432357XXXF −20 〜 75
HD6432357XXXTEI −40 〜 85

PTQP0120LA−A
HD6432357XXXTE −20 〜 75

H8S/2398

HD6412390F20IV

−

4K

L

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD6412390F20V
−20 〜 

75HD6412390TE20V PTQP0120LA−A
HD6412392F20V

8K
PRQP0128KB−A

HD6412392F20IV −40 〜 85
HD6412392TE20V −20 〜 

75
PTQP0120LA−A

HD6412394F20V
32K

PRQP0128KB−A
HD6412394F20WV −40 〜 85
HD6412394TE20V −20 〜 75 PTQP0120LA−A
HD64F2398F20W

256K 8K

F Yes
−40 〜 85

PRQP0128KB−A
HD64F2398F20 −20 〜 

75HD64F2398TE20 PTQP0120LA−A
HD6432398XXXFW

M −

−40 〜 85
PRQP0128KB−A

HD6432398XXXF −20 〜 
75HD6432398XXXTE

PTQP0120LA−A
HD6432398XXXTEW −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2300 H8S/2368

HD6412363VF33V
−

16K

L

− H8S/2000 
コア 65

30(@33MHz)

− 4 − DTC 16M − Yes − 10ビット
× 10

8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、
 TPUで
実現)

1 5

2

−
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 11 83 9(NMI、

IRQ× 8) −

− − 33MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0128KB−A
HD6412363VTE33V

PTQP0120LA−A
HD64F2360VTE34DV

256K

F 29(@34MHz) Yes Yes 34MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85HD64F2360VTE34WV

HD64F2360VTE34V −20 〜 
75HD6432365WXXXF

M 30(@33MHz) − − 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PRQP0128KB−A
HD6432365WXXXFW −40 〜 

85HD6432365WXXXTEW
PTQP0120LA−A

HD6432365WXXXTE −20 〜 
75HD6432365XXXF

−
PRQP0128KB−A

HD6432365XXXFW −40 〜 
85HD6432365XXXTEW

PTQP0120LA−A

HD6432365XXXTE −20 〜 
75HD64F2361VTE34V

24K

F

29(@34MHz)

2 Yes Yes

34MHz/
3.0 〜 3.6V

HD64F2361VTE34WV −40 〜 
85HD64F2361VTE34DV

HD64F2362VTE34V
32K

−20 〜 75
HD64F2362VTE34DV

−40 〜 
85HD64F2362VTE34WV

HD64F2367VF33WV

384K

24K 30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PRQP0128KB−A
HD64F2367VF33V −20 〜 75
HD64F2367VTE33WV −40 〜 85

PTQP0120LA−A

HD64F2367VTE33V −20 〜 
75HD64F2364VTE34V

32K 29(@34MHz) 34MHz/
3.0 〜 3.6V

HD64F2364VTE34DV

−40 〜 
85

HD64F2364VTE34WV
HD64F2368VTE34WV

512KHD64F2368VTE34DV
HD64F2368VTE34V −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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ウ
ォ

ッ
チ

ド
ッ

グ
タ

イ
マ

シリアルインタフェース

I2 C
バ

ス

IE
B

us
シ

ン
ク

ロ
ナ

ス
シ

リ
ア

ル
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ユ
ニ

ット
/

特
殊

シ
リ

ア
ル

I/
O

CAN

E
th

er
ne

t

U
S

B
Fu

nc
tio

n

LP
C

/I
S

A

LC
D

I/Oポート

外
部

割
り

込
み

端
子

(本
) 内蔵デバッグ機能

動
作

周
波

数
/電

源
電

圧

動
作

周
囲

温
度

(℃
)

パ
ッ

ケ
ー

ジ

用
途

シ
リ

ー
ズ

グ
ル

ー
プ

型
名

R
O

M（
バ

イト
）

R
A

M（
バ

イト
）

R
O

M
展

開
＊

デ
ー

タ
フ

ラ
ッ

シ
ュ

/
E

2デ
ー

タ
フ

ラ
ッ

シ
ュ

C
P

U

基
本

命
令

数

最
小

命
令

実
行

時
間

(n
s)

乗
算

器

D
M

A
C

(チ
ャ

ネ
ル

)

E
X

D
M

A
C

D
T

C
/D

M
A

C
II

ア
ド

レ
ス

空
間

(バ
イト

)

S
D

R
A

M
コ

ント
ロ

ー
ラ

P
LL

サ
ブ

ク
ロ

ッ
ク

分
解

能
×

チ
ャ

ネ
ル

分
解

能
×

チ
ャ

ネ
ル

8ビ
ット

16
ビ

ット

プ
ロ

グ
ラ

マ
ブ

ル
パ

ル
ス

ジ
ェ

ネ
レ

ー
タ

ク
ロ

ッ
ク

同
期

/非
同

期
兼

用

チ
ャ

ネ
ル

入
力

専
用

(本
)

C
M

O
S

入
出

力
(本

)

バ
ウ

ン
ダ

リ
ス

キ
ャ

ン
/

JT
A

G

オ
ン

チ
ッ

プ
デ

バ
ッ

グ

オ
ン

ボ
ード

フ
ラッ

シュ
書

き
換

え

汎
用

H8S/2300 H8S/2378

HD6412373VFQ33V −

16K

L

− H8S/2000 
コア 65

30(@33MHz)

− 4

−

DTC 16M − Yes − 10ビット
× 16

8ビット× 2

2(TMR) 6(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5

2

−
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 17 96 17(NMI、

 IRQ× 16) −

− − 33MHz/3.0 〜 3.6V −20 〜 
75

PLQP0144KC−A
HD64F2370VFQ34V

256K

F 29(@34MHz) 2 8ビット
× 6 Yes Yes 34MHz/

3.0 〜 3.6V

HD64F2370VFQ34DV

−40 〜 
85

HD64F2370VFQ34WV
HD64F2370VLP34WV

PTLG0145JB−AHD64F2370VLP34DV
HD64F2370VLP34V −20 〜 75
HD6432375WXXXFQW

M 30(@33MHz) − 8ビット
× 2 − − 33MHz/

3.0 〜 3.6V

−40 〜 85

PLQP0144KC−A

HD6432375WXXXFQ −20 〜 
75HD6432375XXXFQ

−
HD6432375XXXFQW −40 〜 85
HD64F2371VFQ34V

24K

F

29(@34MHz)

2 8ビット
× 6 2 Yes Yes

34MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
HD64F2371VFQ34DV −40 〜 

85HD64F2371VFQ34WV
HD64F2371VLP34V −20 〜 75

PTLG0145JB−AHD64F2371VLP34WV
−40 〜 

85HD64F2371VLP34DV
HD64F2372VFQ34WV

32K

PLQP0144KC−AHD64F2372VFQ34V −20 〜 75
HD64F2372VFQ34DV −40 〜 85
HD64F2372VLP34V −20 〜 75

PTLG0145JB−AHD64F2372VLP34DV −40 〜 
85HD64F2372VLP34WV

HD64F2377VFQ33V

384K

24K 30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75

PLQP0144KC−A
HD64F2377VFQ33WV −40 〜 85
HD64F2374VFQ34V

32K

29(@34MHz) 34MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
HD64F2374VFQ34DV

−40 〜 
85

HD64F2374VFQ34WV
HD64F2374VLP34WV

PTLG0145JB−AHD64F2374VLP34DV
HD64F2374VLP34V −20 〜 75
HD64F2378BVFQ35DV

512K 29(@35MHz) 35MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85 PLQP0144KC−AHD64F2378BVFQ35WV

HD64F2378BVFQ35V −20 〜 
75HD64F2378BVLP35V

PTLG0145JB−AHD64F2378BVLP35DV −40 〜 
85HD64F2378BVLP35WV

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2300 H8S/2378R

HD6412373RVFQ33V
−

16K

L

− H8S/2000 
コア 65

30(@33MHz)

− 4

−

DTC 16M Yes Yes − 10ビット
× 16

8ビット
× 2

2(TMR) 6(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5

2

−
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 17 96 17(NMI、

 IRQ× 16) −

− − 33MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75

PLQP0144KC−A
HD6412373RVFQ33WV

−40 〜 
85HD64F2370RVFQ34DV

256K

F 29(@34MHz) 2 8ビット
× 6 Yes Yes 34MHz/

3.0 〜 3.6V

HD64F2370RVFQ34WV
HD64F2370RVFQ34V −20 〜 75
HD64F2370RVLP34WV −40 〜 

85 PTLG0145JB−AHD64F2370RVLP34DV
HD64F2370RVLP34V −20 〜 75
HD6432375RXXXFQW

M 30(@33MHz) − 8ビット
× 2 − − 33MHz/

3.0 〜 3.6V

−40 〜 85

PLQP0144KC−A

HD6432375RXXXFQ −20 〜 
75HD6432375RWXXXFQ

−
HD6432375RWXXXFQW −40 〜 

85HD64F2371RVFQ34WV

24K

F

29(@34MHz)

2 8ビット
× 6 2 Yes Yes

34MHz/
3.0 〜 3.6V

HD64F2371RVFQ34V −20 〜 75
HD64F2371RVFQ34DV −40 〜 85
HD64F2371RVLP34V −20 〜 75

PTLG0145JB−AHD64F2371RVLP34DV

−40 〜 
85

HD64F2371RVLP34WV
HD64F2372RVFQ34DV

32K

PLQP0144KC−AHD64F2372RVFQ34WV
HD64F2372RVFQ34V −20 〜 75
HD64F2372RVLP34WV −40 〜 85

PTLG0145JB−AHD64F2372RVLP34V −20 〜 75
HD64F2372RVLP34DV −40 〜 

85HD64F2377RVFQ33WV

384K

24K 30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PLQP0144KC−A
HD64F2377RVFQ33V −20 〜 75
HD64F2374RVFQ34DV

32K 29(@34MHz) 34MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85HD64F2374RVFQ34WV

HD64F2374RVFQ34V −20 〜 75
HD64F2374RVLP34DV −40 〜 

85 PTLG0145JB−AHD64F2374RVLP34WV
HD64F2374RVLP34V −20 〜 75
HD64F2378RVFQ34DV

512K

−40 〜 
85 PLQP0144KC−AHD64F2378RVFQ34WV

HD64F2378RVFQ34V −20 〜 
75HD64F2378RVLP34V

PTLG0145JB−AHD64F2378RVLP34WV −40 〜 
85HD64F2378RVLP34DV

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2424

R4S24241DFPV

−

48K

L −

H8S/2600 
コア 69 30(@33MHz) 16× 16 

→ 32 4 − DTC 16M − Yes −
10ビット
× 10
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、
 TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチ

プロセッサ
通信機能)

− − − − − 11 83 9(NMI、
 IRQ× 8) − Yes

−

33MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0120LA−A
R4S24241NFPV −20 〜 

75R4S24241NVFPV 33MHz/
3.0 〜 3.6VR4S24241DVFPV

−40 〜 
85R4S24241DFAU

Yes

33MHz/4.5 〜 5.5V

PLQP0120KA−A
R4S24241DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4S24241NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4S24241NVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V

R4S24242NFPV

64K

−

33MHz/4.5 〜 5.5V

PLQP0120LA−A
R4S24242DVFPV 33MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

R4S24242NVFPV −20 〜 75
R4S24242DFPV 33MHz/4.5 〜 5.5V

−40 〜 
85R4S24242DFAU

Yes

33MHz/
3.0 〜 3.6V

PLQP0120KA−A
R4S24242DVFAU
R4S24242NFAU

−20 〜 
75R4S24242NVFAU

R4F24245NVFPV

128K

48K

F Yes

PLQP0120LA−A
R4F24245DVFPV −40 〜 85
R4F24245NFPV

33MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 75
R4F24245DFPV

−40 〜 
85R4F24245DFAU

PLQP0120KA−A

R4F24245DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24245NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V −20 〜 

75R4F24245NVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24248DFAU

256K

33MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 
85R4F24248DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V

R4F24248NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V −20 〜 
75R4F24248NVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V

R4F24248DFPV 33MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0120LA−A
R4F24248NFPV −20 〜 

75R4F24248NVFPV 33MHz/
3.0 〜 3.6VR4F24248DVFPV

−40 〜 
85R4F24249DFAU

64K

33MHz/4.5 〜 5.5V

PLQP0120KA−A
R4F24249DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24249NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24249NVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V

R4F24249NFPV 33MHz/4.5 〜 5.5V

PLQP0120LA−A
R4F24249DVFPV 33MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

R4F24249NVFPV −20 〜 75
R4F24249DFPV 33MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2425

R4F24255DWFPU

384K

48K

F Yes H8S/2600 
コア 69

40(@25MHz)

16× 16 
→ 32 4 − DTC 16M − Yes −

10ビット
× 10
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 11 83 9(NMI、

 IRQ× 8) − Yes Yes

25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85

PLQP0120LA−A
R4F24255DWFAU

PLQP0120KA−A
R4F24255DFAU

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V
R4F24255DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24255NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24255NVFAU

33MHz/
3.0 〜 3.6VR4F24255NVFPU

PLQP0120LA−A
R4F24255DVFPU −40 〜 85
R4F24255NFPU 33MHz/

4.5 〜 5.5V
−20 〜 75

R4F24255DFPU

−40 〜 
85

R4F24256DWFPU

64K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6VR4F24256DWFAU

PLQP0120KA−A
R4F24256DFAU

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V
R4F24256DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24256NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24256NVFAU

33MHz/
3.0 〜 3.6VR4F24256NVFPU

PLQP0120LA−A
R4F24256DVFPU −40 〜 

85R4F24256DFPU 33MHz/
4.5 〜 5.5VR4F24256NFPU −20 〜 75

R4F24258DWFPU

512K

48K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85
R4F24258DWFAU

PLQP0120KA−A
R4F24258DFAU

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V
R4F24258DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24258NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24258NVFAU

33MHz/
3.0 〜 3.6VR4F24258NVFPU

PLQP0120LA−A
R4F24258DVFPU −40 〜 85
R4F24258NFPU 33MHz/

4.5 〜 5.5V
−20 〜 75

R4F24258DFPU

−40 〜 
85

R4F24259DWFPU

64K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6VR4F24259DWFAU

PLQP0120KA−A
R4F24259DFAU

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V
R4F24259DVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24259NFAU 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24259NVFAU 33MHz/3.0 〜 3.6V

R4F24259NFPU 33MHz/4.5 〜 5.5V

PLQP0120LA−A
R4F24259DVFPU 33MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

R4F24259NVFPU −20 〜 75
R4F24259DFPU 33MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2426

R4S24261DFQV

−

48K

L −

H8S/2600 
コア 69 30(@33MHz) 16× 16 

→ 32 4 2 DTC 16M − Yes −
10ビット
× 16
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、
 DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 18 96 17(NMI、 

IRQ× 16) − Yes

−

33MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4S24261NFQV −20 〜 75
R4S24261DVFQV 33MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

R4S24261NVFQV −20 〜 75
R4S24261DLPV

33MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
85

PTLG0145JB−A
R4S24261DVLPV
R4S24261NLPV −20 〜 

75R4S24261NVLPV
R4S24262DFQV

64K

−40 〜 
85

PLQP0144KA−A
R4S24262DVFQV 33MHz/

3.0 〜 3.6VR4S24262NVFQV −20 〜 
75R4S24262NFQV

33MHz/
4.5 〜 5.5V

R4S24262DLPV −40 〜 
85

PTLG0145JB−A

R4S24262DVLPV
R4S24262NLPV −20 〜 

75R4S24262NVLPV
R4F24265DLPV

128K

48K

F Yes Yes

−40 〜 
85R4F24265DVLPV

R4F24265NLPV
−20 〜 

75R4F24265NVLPV
R4F24265NVFQV 33MHz/

3.0 〜 3.6V
PLQP0144KA−A

R4F24265DVFQV −40 〜 85
R4F24265NFQV

33MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 75
R4F24265DFQV

−40 〜 
85R4F24268DLPV

256K

PTLG0145JB−A
R4F24268DVLPV
R4F24268NLPV −20 〜 

75R4F24268NVLPV
R4F24268DFQV −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24268NFQV −20 〜 75
R4F24268DVFQV 33MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

R4F24268NVFQV −20 〜 75
R4F24269DLPV

64K

33MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
85

PTLG0145JB−A
R4F24269DVLPV
R4F24269NLPV

−20 〜 
75R4F24269NVLPV

R4F24269NVFQV 33MHz/3.0 〜 3.6V

PLQP0144KA−A
R4F24269DFQV 33MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 

85R4F24269DVFQV 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24269NFQV 33MHz/4.5 〜 5.5V −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2426R

R4S24261NVRFQV

−

48K

L −

H8S/2600 
コア 69 30(@33MHz) 16× 16 

→ 32 4 2 DTC 16M Yes Yes −
10ビット
× 16
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 18 96 17(NMI、 

IRQ× 16) − Yes

−

33MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
PLQP0144KA−A

R4S24261DVRFQV −40 〜 
85R4S24261DVRLPV

PTLG0145JB−A
R4S24261NVRLPV −20 〜 

75R4S24262NVRFQV

64K
PLQP0144KA−A

R4S24262DVRFQV −40 〜 
85R4S24262DVRLPV

PTLG0145JB−A
R4S24262NVRLPV −20 〜 75
R4F24265DVRLPV

128K

48K

F Yes Yes

−40 〜 85
R4F24265NVRLPV −20 〜 

75R4F24265NVRFQV
PLQP0144KA−A

R4F24265DVRFQV −40 〜 
85R4F24268DVRLPV

256K

PTLG0145JB−A
R4F24268NVRLPV −20 〜 

75R4F24268NVRFQV
PLQP0144KA−A

R4F24268DVRFQV −40 〜 
85R4F24269DVRLPV

64K
PTLG0145JB−A

R4F24269NVRLPV −20 〜 75
R4F24269DVRFQV −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24269NVRFQV −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2400シリーズ 



33H8Sファミリ  セレクションガイド  2011.10
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H8S/2400 H8S/2427

R4F24275DWLPV

384K

48K

F Yes H8S/2600 
コア 69

40(@25MHz)

16× 16 
→ 32 4 2 DTC 16M − Yes −

10ビット
× 16
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、
 DTC、 
TMR、
 TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 18 96 17(NMI、

 IRQ× 16) − Yes Yes

25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85

PTLG0145JB−A
R4F24275DWFQU PLQP0144KA−A
R4F24275DLPV

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V

PTLG0145JB−A
R4F24275DVLPV 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24275NLPV 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24275NVLPV

33MHz/
3.0 〜 3.6VR4F24275NVFQU

PLQP0144KA−A
R4F24275DVFQU −40 〜 85
R4F24275NFQU 33MHz/

4.5 〜 5.5V
−20 〜 75

R4F24275DFQU

−40 〜 
85

R4F24276DWLPV

64K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24276DWFQU PLQP0144KA−A
R4F24276DLPV

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V

PTLG0145JB−A
R4F24276DVLPV 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24276NLPV 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24276NVLPV

33MHz/
3.0 〜 3.6VR4F24276NVFQU

PLQP0144KA−A
R4F24276DVFQU −40 〜 

85R4F24276DFQU 33MHz/
4.5 〜 5.5VR4F24276NFQU −20 〜 75

R4F24278DWLPV

512K

48K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85

PTLG0145JB−A
R4F24278DWFQU PLQP0144KA−A
R4F24278DLPV

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V

PTLG0145JB−A
R4F24278DVLPV 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24278NLPV 33MHz/4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75R4F24278NVLPV 33MHz/

3.0 〜 3.6VR4F24278NVFQU

PLQP0144KA−A
R4F24278DFQU 33MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 85

R4F24278NFQU −20 〜 75
R4F24278DVFQU 33MHz/3.0 〜 3.6V

−40 〜 
85

R4F24279DWLPV

64K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24279DWFQU PLQP0144KA−A
R4F24279DLPV

30(@33MHz)

33MHz/4.5 〜 5.5V

PTLG0145JB−A
R4F24279DVLPV 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24279NLPV 33MHz/4.5 〜 5.5V −20 〜 

75R4F24279NVLPV 33MHz/3.0 〜 3.6V
R4F24279DFQU 33MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24279NFQU −20 〜 75
R4F24279DVFQU 33MHz/

3.0 〜 3.6V
−40 〜 85

R4F24279NVFQU −20 〜 75
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2427R

R4F24275DWRLPV

384K

48K

F Yes H8S/2600 
コア 69

40(@25MHz)

16× 16 
→ 32 4 2 DTC 16M Yes Yes −

10ビット
× 16
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − − − − 18 96 17(NMI、 

IRQ× 16) − Yes Yes

25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85

PTLG0145JB−A
R4F24275DWRFQU PLQP0144KA−A
R4F24275DVRLPV

30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24275NVRLPV −20 〜 

75R4F24275NVRFQU
PLQP0144KA−A

R4F24275DVRFQU

−40 〜 
85

R4F24276DWRLPV

64K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24276DWRFQU PLQP0144KA−A
R4F24276DVRLPV

30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24276NVRLPV −20 〜 75
R4F24276DVRFQU −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24276NVRFQU −20 〜 75
R4F24278DWRLPV

512K

48K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85

PTLG0145JB−A
R4F24278DWRFQU PLQP0144KA−A
R4F24278DVRLPV

30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24278NVRLPV −20 〜 75
R4F24278DVRFQU −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24278NVRFQU −20 〜 75
R4F24279DWRLPV

64K

40(@25MHz) 25MHz/
2.7 〜 3.6V −40 〜 

85

PTLG0145JB−A
R4F24279DWRFQU PLQP0144KA−A
R4F24279DVRLPV

30(@33MHz) 33MHz/
3.0 〜 3.6V

PTLG0145JB−A
R4F24279NVRLPV −20 〜 75
R4F24279DVRFQU −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24279NVRFQU −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2454

R4S24541NVFPV

−

48K

L −

H8S/2600 
コア 69 31(@32MHz) 16× 16 

→ 32 4 − DTC 16M − Yes −
10ビット
× 10
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − Yes − − 11 83 9(NMI、 

IRQ× 8) − Yes

−

32MHz/
3.0 〜 3.6V

−20 〜 75
PLQP0120LA−A

R4S24541DVFPV −40 〜 85
R4S24541NVFAU −20 〜 75

PLQP0120KA−A
R4S24541DVFAU −40 〜 

85R4S24542DVFPV

64K
PLQP0120LA−A

R4S24542NVFPV −20 〜 
75R4S24542NVFAU

PLQP0120KA−A
R4S24542DVFAU −40 〜 85
R4F24545NVFAU

128K

48K

F Yes Yes

−20 〜 75
R4F24545DVFAU −40 〜 85
R4F24545NVFPV −20 〜 75

PLQP0120LA−A
R4F24545DVFPV −40 〜 85
R4F24548NVFAU

256K

−20 〜 75
PLQP0120KA−A

R4F24548DVFAU −40 〜 85
R4F24548NVFPV −20 〜 75

PLQP0120LA−A
R4F24548DVFPV −40 〜 85
R4F24549NVFAU

64K

−20 〜 75
PLQP0120KA−A

R4F24549DVFAU −40 〜 85
R4F24549NVFPV −20 〜 75

PLQP0120LA−A
R4F24549DVFPV −40 〜 85

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2456

R4S24561DVFQV

−

48K

L −

H8S/2600 
コア 69 31(@32MHz) 16× 16 

→ 32 4 2 DTC 16M − Yes −
10ビット
× 16
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、
 DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − Yes − − 18 96 17(NMI、

 IRQ× 16) − Yes

−

32MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 85
PLQP0144KA−A

R4S24561NVFQV −20 〜 
75R4S24561NVLPV

PTLG0145JB−A
R4S24561DVLPV −40 〜 85
R4S24562NVFQV

64K

−20 〜 75
PLQP0144KA−A

R4S24562DVFQV −40 〜 85
R4S24562NVLPV −20 〜 75

PTLG0145JB−A
R4S24562DVLPV −40 〜 85
R4F24565NVFQV

128K

48K

F Yes Yes

−20 〜 75
PLQP0144KA−A

R4F24565DVFQV −40 〜 
85R4F24565DVLPV

PTLG0145JB−A
R4F24565NVLPV −20 〜 

75R4F24568NVLPV

256K

R4F24568DVLPV −40 〜 85
R4F24568NVFQV −20 〜 75

PLQP0144KA−A
R4F24568DVFQV −40 〜 85
R4F24569NVLPV

64K

−20 〜 75
PTLG0145JB−A

R4F24569DVLPV −40 〜 
85R4F24569DVFQV

PLQP0144KA−A
R4F24569NVFQV −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400 H8S/2456R

R4S24561DVRFQV

−

48K

L −

H8S/2600 
コア 69 31(@32MHz) 16× 16 

→ 32 4 2 DTC 16M Yes Yes −
10ビット
× 16
(2Unit)

8ビット
× 2 2(TMR) 12(TPU)

16
(DMAC、 
DTC、 
TMR、 
TPUで
実現)

1 5 4 −
1(マルチプ
ロセッサ

通信機能)
− − Yes − − 18 96 17(NMI、

 IRQ× 16) − Yes

−

32MHz/
3.0 〜 3.6V

−40 〜 85
PLQP0144KA−A

R4S24561NVRFQV −20 〜 75
R4S24561DVRLPV −40 〜 85

PTLG0145JB−A
R4S24561NVRLPV −20 〜 

75R4S24562NVRFQV

64K
PLQP0144KA−A

R4S24562DVRFQV −40 〜 
85R4S24562DVRLPV

PTLG0145JB−A
R4S24562NVRLPV −20 〜 

75R4F24565NVRFQV

128K

48K

F Yes Yes

PLQP0144KA−A
R4F24565DVRFQV −40 〜 85
R4F24565NVRLPV −20 〜 75

PTLG0145JB−A
R4F24565DVRLPV −40 〜 

85R4F24568DVRLPV

256K

R4F24568NVRLPV −20 〜 75
R4F24568DVRFQV −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24568NVRFQV −20 〜 75
R4F24569DVRLPV

64K

−40 〜 85
PTLG0145JB−A

R4F24569NVRLPV −20 〜 75
R4F24569DVRFQV −40 〜 85

PLQP0144KA−A
R4F24569NVRFQV −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2400

H8S/2462
R4F2462VFQ34DV

512K 40K

F − H8S/2600 
コア 69 29(@34MHz) 16× 16 

→ 32 − − DTC 16M − Yes
(× 4) Yes 10ビット

× 8 − 4
(TMR)

1
(フリーラン) − 2 3 6 − 1

(SSU) − 1
−

Yes
(LPC) − 9

106
33 Yes Yes Yes 34MHz/

3.0 〜 3.6V

−40 〜 85
PLQP0144KA−A

R4F2462VFQ34V −20 〜 75

H8S/2463
R4F2463VTE34DV

512K 40K
−40 〜 85

PTQP0144LC−A
R4F2463VTE34V −20 〜 75

H8S/2472
R4F2472VBR34DV

512K 40K Yes 110
−40 〜 85

PLBG0176GA−A
R4F2472VBR34V −20 〜 75

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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ボ
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H8S/2500

H8S/2506

HD64F2505BR26DV
384K

32K

F − H8S/2000 
コア 65

38(@26MHz)
− − − DTC 16M −

Yes
(× 1、
× 2)

Yes 10ビット
× 16

8ビット
× 2 4(TMR) 6(TPU) − 2 5 2

−

−
−

− − − −
16 104

9 − − Yes
26MHz/

3.0 〜 5.5V −40 〜 
85

PLBG0176GA−A
HD64F2505FC26DV PRQP0144KB−A
HD64F2506BR26DV

512K
PLBG0176GA−A

HD64F2506FC26DV PRQP0144KB−A

H8S/2552

HD64F2551BR26DV
384K 24K

1

PLBG0176GA−A
HD64F2551FC26DV PRQP0144KB−A
HD64F2552BR26DV

512K 32K
PLBG0176GA−A

HD64F2552FC26DV
PRQP0144KB−A

H8S/2556 HD64F2556FC20DV 512K 32K 50(@20MHz) − 1 17 102 20MHz/
3.0 〜 5.5V

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2600

H8S/2602

HD6432601XXXFA★★

64K

4K

M

− H8S/2600 
コア 69 50(@20MHz) 16× 16 

→ 32 − − DTC 16M −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

−

10ビット
× 12

−

−

6(TPU)
8(TPU

＋
PPGで
実現)

1

3

−

−

−

− − − − −

12 44

7(NMI
＋

IRQ(6))

−

Yes
(PC

ブレーク)

−

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 75

PRQP0080JD−A

HD6432601XXXFAW★★ −40 〜 
85HD64F2602FA20WV

128K
F Yes

HD64F2602FA20V −20 〜 75
HD6432602XXXFAW★★

M −

−40 〜 85
HD6432602XXXFA★★ −20 〜 

75

H8S/2604

HD6432603XXXFA★★

64K

8K 10ビット
× 16 4(TMR) 2 2 16 60 PRQP0100KB−A

HD6432603XXXFAW★★ −40 〜 
85HD64F2604FA20WV

128K
F Yes

HD64F2604FA20V −20 〜 75
HD6432604XXXFAW★★

M −

−40 〜 85
HD6432604XXXFA★★ −20 〜 

75

H8S/2607

HD6432605WXXXF★★

128K

16K

Yes

10ビット
× 12

8ビット
× 2

− 2

3 2

−

12 72 PRQP0128KB−A

HD6432605WXXXFW★★ −40 〜 
85HD6432606WXXXFW★★

256K
HD6432606WXXXF★★ −20 〜 75
HD64F2607WF20WV

384K
F Yes

−40 〜 85
HD64F2607WF20V −20 〜 

75HD6432607WXXXF★★

M −
HD6432607WXXXFW★★ −40 〜 85

H8S/2609

HD6432608XXXFC★★

128K

8K 10ビット
× 16 − 4 −

16

92
−20 〜 75

PRQP0144KA−A

HD6432608XXXFCW★★

−40 〜 
85HD64F2609FC20WV

256K

F
97 7(NMI＋

6(8レベル)) Yes
HD64F2609FC20V

92
7(NMI

＋
IRQ(6))

−20 〜 75
HD6432609XXXFCW★★

M −
−40 〜 85

HD6432609XXXFC★★ 28 97 7(NMI＋
6(8レベル)) − −20 〜 

75
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2600

H8S/2612

HD6432611XXXFA
64K

4K

M

− H8S/2600 
コア 69

50(@20MHz)

16× 16 
→ 32

−

−

DTC

16M −

Yes
(× 1、
× 2、
× 4)

− 10ビット
× 12 − −

6(TPU)

8(TPU＋
PPGで実現)

1 3 −

−

− 1

− − − −

12 44
7(NMI

＋
IRQ(6))

−

Yes
(PCブレーク) −

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75 PRQP0080JD−A

HD6432614XXXFA − − −
HD64F2612FA20V

128K
F

DTC
8(TPU＋
PPGで実

現)

Yes
(PC

ブレーク)
Yes

HD6432612XXXFA

M −

HD6432616XXXFA − −

−

H8S/2633

HD6432631WXXXF

128K
8K

40(@25MHz)、 
62.5(@16MHz) 4 DTC Yes Yes

10ビット
× 16

8ビット
× 4 4(TMR) Yes 2

5

2
1(マルチ

プロセッサ
通信機能)

− 16 73

9
25MHz/

3.0 〜 3.6V、
 16MHz/

3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75、

 −40 〜 
85

PRQP0128KB−A
HD6432631WXXXTE PTQP0120LA−A
HD6432631XXXF PRQP0128KB−A
HD6432631XXXTE PTQP0120LA−A

HD6432695XXXF

192K

35.7(@28MHz) − − Yes(× 1、
× 2、× 4) − − − − 1 − − 9(NMI＋

IRQ(8))
28MHz/

4.5 〜 5.5V
−20 〜 

75 PRQP0128KB−A
HD6432632WXXXF

12K
40(@25MHz)、

 
62.5(@16MHz)

4 DTC

Yes

Yes 8ビット
× 4 4(TMR)

Yes

2 2

1(マルチ
プロセッサ
通信機能)

9
25MHz/

3.0 〜 3.6V、 
16MHz/

3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75、

 −40 〜 
85

HD6432632WXXXTE PTQP0120LA−A
HD6432632XXXF PRQP0128KB−A
HD6432632XXXTE PTQP0120LA−A
HD64F2633F16V

256K 16K

F

40(@25MHz)、 
62.5(@16MHz) Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

8(TPU
＋

PPGで
実現)

−
9(NMI

＋
IRQ(8))

Yes
(PC

ブレーク)
Yes

16MHz/3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0128KB−A
HD64F2633F25V 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD64F2633TE16V 16MHz/3.0 〜 3.6V PTQP0120LA−A
HD64F2633TE25V 25MHz/3.0 〜 3.6V

PRQP0128KB−AHD64F2633RF28JV
35.7(@28MHz) 28MHz/

4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2633RF28V −20 〜 

75HD64F2633RTE28V PTQP0120LA−A
HD6432633WXXXF

M 40(@25MHz)、 
62.5(@16MHz) Yes Yes

1(マルチ
プロセッサ
通信機能)

9 − −
25MHz/

3.0 〜 3.6V、
 16MHz/

3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75、

 −40 〜 
85

PRQP0128KB−A
HD6432633WXXXTE PTQP0120LA−A
HD6432633XXXF PRQP0128KB−A
HD6432633XXXTE PTQP0120LA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2600

H8S/2636

HD64F2636F20V

128K 4K
F

− H8S/2600 
コア 69 50(@20MHz) 16× 16 

→ 32 − − DTC 16M −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

−

10ビット
× 12

8ビット
× 2 − 6(TPU)

8(TPU
＋

PPGで
実現)

2 3

−

− − 2 − − − − 12 72
7(NMI

＋
IRQ(6))

−
Yes
(PC

ブレーク)

Yes

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−20 〜 
75 PRQP0128KB−A

HD64F2636UF20V Yes
HD6432636XXXF

M
−

−
HD6432636UXXXF Yes

H8S/2638

HD64F2638F20V

256K 16K

F
−

YesHD64F2638UF20V
Yes

HD64F2638WF20V 2
HD6432638XXXF

M
−

−
−HD6432638UXXXF

Yes
HD6432638WXXXF 2

H8S/2639

HD64F2639UF20V

256K 16K
F Yes

(128
分周)

−
Yes 5MHz

(PLL:20MHz)/
4.5 〜 5.5V

HD64F2639WF20V 2
HD6432639UXXXF

M
−

−
HD6432639WXXXF 2

H8S/2630

HD64F2630F20V

384K 16K

F
−

−
Yes

20MHz/
4.5 〜 5.5V

HD64F2630UF20V
Yes

HD64F2630WF20V 2
HD6432630XXXF

M
−

−
−HD6432630UXXXF

Yes
HD6432630WXXXF 2

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2600

H8S/2643

HD6432641WXXXFC

128K 8K

M

− H8S/2600 
コア 69

40(@25MHz)、 
62.5(@16MHz)

16× 16 
→ 32

4

− DTC 16M −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

Yes

10ビット
× 16

8ビット
× 4 4(TMR)

6(TPU)
8(TPU

＋
PPGで
実現)

2

5

2

− −

−

− − −

−

16

96
9(NMI

＋
IRQ(8))

−
Yes
(PC

ブレーク)

−
25MHz/

3.0 〜 3.6V、 
16MHz/

3.0 〜 3.6V

−20 〜 
75

PRQP0144KB−A
HD6432641WXXXTF PRQP0128KB−A
HD6432641XXXTF

−

PRQP0144KB−A

HD6432641XXXFC
HD6432642WXXXFC

192K 12K
2

HD6432642WXXXTF
HD6432642XXXTF

−
HD6432642XXXFC
HD64F2643FC16V

256K 16K

F
2

Yes

16MHz/3.0 〜 3.6V
HD64F2643TF25V 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD64F2643TF16V 16MHz/3.0 〜 3.6V
HD64F2643FC25V 25MHz/3.0 〜 3.6V
HD6432643WXXXTF

M −

25MHz/
3.0 〜 3.6V、 

16MHz/
3.0 〜 3.6V

HD6432643WXXXFC
HD6432643XXXTF

−

HD6432643XXXFC

H8S/2646 HD6432645XXXFC 64K 2K

50(@20MHz) − 10ビット
× 12 − −

2

1

24seg× 
4com

92
7(NMI

＋
IRQ(6))

20MHz/
4.5 〜 5.5V

PRQP0144KA−A

H8S/2648
HD6432647XXXFC 64K 2K

3
40seg

× 
4com

HD64F2648RFC20V
128K 4K

F Yes PRQP0144KB−A
HD6432648XXXFC M − PRQP0144KA−A

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2600
H8S/2655

HD6432653BXXXTE 64K

4K

M

− H8S/2600 
コア 69

50(@20MHz) 16× 16 
→ 32

4
−

DTC
16M −

−
−

10ビット
× 8

8ビット
× 2 2(TMR) 6(TPU) Yes 1 3 − −

1(マルチ
プロセッサ
通信機能)

− − − − −
8 74

9 − −
−

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

10MHz/
2.7 〜 5.5V

−20 〜 
75

PTQP0120LA−A
HD6432655XXXF

128K

PRQP0128KB−A
HD6432655XXXFI −40 〜 85 PTQP0144LC−A
HD6432655XXXTE −20 〜 75 PTQP0120LA−A
HD6432655XXXTEI −40 〜 

85
PTQP0144LC−A

HD6472655RFIV

O

20MHz/4.5 〜 5.5V PRQP0128KB−A
HD6472655RVFV 10MHz/2.7 〜 5.5V −20 〜 

75
PTQP0144LC−A

HD6472655RFV 20MHz/4.5 〜 5.5V
PRQP0128KB−A

HD6472655RVFIV 10MHz/2.7 〜 5.5V −40 〜 85
HD6472655RTEV 20MHz/4.5 〜 5.5V −20 〜 

75 PTQP0120LA−AHD6472655RVTEV 10MHz/
2.7 〜 5.5VHD6472655RVTEIV −40 〜 85

H8S/2668 HD64F2667VFQ33 384K 16K F 30(@33MHz) − − Yes 10ビット× 12 8ビット× 4 − 115 Yes 33MHz/3.0 〜 3.6V −20 〜 75 PLQP0144KC−A
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版
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H8S/2100

H8S/2128 HD64F2128FA20JV 128K 4K

F

− H8S/2000 
コア 65

100(@10MHz)、 
50(@20MHz)

− − −

DTC
(85チャネル)

16M −

− −
10ビット× 8、 
10ビット× 8

(拡張A/D入力)

− 4(TMR0、 TMR1、 
TMRX、 TMRY)

1(FRT)

− 2

2 2

− −

−

− −

−
− 9

40 4

− −

Yes

20MHz/
4.5 〜 5.5V、 

16MHz/
4.0 〜 5.5V

−40 〜 
85

PRQP0064GB−A

H8S/2134
HD64F2132RFA20JV 64K 2K

−
8ビット
× 2

3(TMR0、 TMR1、 
TMRY)

3
− 57

9 PRQP0080JB−AHD64F2134FA20JV 128K 4K

H8S/2138 HD64F2138FA20JV 128K 4K DTC
(85チャネル)

4(TMR0、 TMR1、 
TMRX、 TMRY) 2 Yes 55

H8S/2200

H8S/2280

HD64F2280F20BLV

64K 2K

50(@20MHz) −
Yes(× 

1、
× 2、× 

4)

Yes
(128
分周)

10ビット
× 8

− − 3(TPU) 2 − −

28seg× 
4com

8

66

7(NMI
＋

IRQ(6))
20MHz/

4.5 〜 5.5V

−40 〜 105

PRQP0100JE−B

HD64F2280F20BJV −40 〜 
85HD64F2280RF20BJV 10ビット

× 6
32seg× 
4comHD64F2280RF20BLV −40 〜 105

H8S/2282

HD6432281XXXFJ
64K

4K

M

10ビット
× 8 1

28seg
× 

4com
64

−
−40 〜 85

HD6432281XXXFL −40 〜 
105HD64F2282F20LV

128K
F Yes

HD64F2282F20JV −40 〜 85
HD6432282XXXFL

M −
−40 〜 105

HD6432282XXXFJ −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2100、2200シリーズ 
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H8S/2600

H8S/2612

HD6432611XXXFAK

64K

4K

M

− H8S/2600 
コア 69

50(@20MHz)

16× 16 
→ 32 − −

DTC

16M −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

−

10ビット
× 12

−

−

6(TPU)

8(TPU
＋

PPGで
実現)

1

3

− −

−
1

− − − −

12 44

7(NMI
＋

IRQ(6)) −

Yes
(PC

ブレーク)
−

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 125

PRQP0080JD−A

HD6432611XXXFAL −40 〜 105
HD6432611XXXFAJ −40 〜 85
HD6432614XXXFAL

41.7(@24MHz) −
Yes
(128
分周)

− 2 − 24MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 105
HD6432614XXXFAJ −40 〜 85
HD6432614XXXFAK −40 〜 125
HD64F2612FA20JV

128K

F

50(@20MHz) DTC −
8(TPU

＋
PPGで
実現)

1
Yes
(PC

ブレーク)

Yes

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85
HD64F2612FA20LV −40 〜 105
HD64F2612FA20KV −40 〜 

125HD6432612XXXFAK

M −

HD6432612XXXFAL −40 〜 105
HD6432612XXXFAJ −40 〜 85
HD6432616XXXFAK

41.7(@24MHz)
−

Yes
(128
分周)

− 2 −

24MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 125
HD6432616XXXFAL −40 〜 105
HD6432616XXXFAJ −40 〜 85

H8S/2615

HD64F2615FA20K

64K 4K

F

10ビット
× 16 16

40

Yes
20MHz/

4.5 〜 5.5V

−40 〜 125
HD64F2615FA20JV −40 〜 85
HD64F2615FA20L −40 〜 105
HD64F2615FA24JV★★ 24MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD6432615XXXFAL

M −
20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 105

HD6432615XXXFAK −40 〜 125

HD6432615XXXFAJ 20MHz/4.5 〜 5.5V
24MHz/4.5 〜 5.5V

−40 〜 
85H8S/2628

HD64F2628FA24JV
128K 8K

F
DTC

−
4(TMR) 8(TPU＋

PPGで実現)
1

2 2 60 Yes
(PCブレーク)

Yes 24MHz/
4.5 〜 5.5V PRQP0100KB−A

HD6432628XXXFAJ
M −

H8S/2633
HD6432695XXXFJ

192K 8K 35.7(@28MHz) − − − 5 − − 73 9(NMI＋
IRQ(8)) −

28MHz/4.5 〜 5.5V
PRQP0128KB−A

HD6432695XXXFL 20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2600シリーズ 
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H8S/2600

H8S/2630

HD64F2630F20JV

384K 16K

F

− H8S/2600 
コア 69 50(@20MHz) 16× 16 

→ 32 − −

DTC

16M −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

−

10ビット
× 12

8ビット
× 2

− 6(TPU)

8(TPU
＋

PPGで
実現)

2 3

−

− −

2

− − − − 12 72
7(NMI

＋
IRQ(6))

−

Yes
(PC

ブレーク)

Yes

20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85

PRQP0128KB−A

HD64F2630F16LV 16MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
105HD64F2630UF16LV

Yes
HD64F2630UF20JV 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

85HD64F2630WF20JV
2

HD64F2630WF16LV 16MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
105HD6432630XXXFL

M

−
−

−

HD6432630XXXFJ 20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
85HD6432630UXXXFJ

Yes
HD6432630UXXXFL 16MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

105HD6432630WXXXFL
2

HD6432630WXXXFJ

20MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 85

H8S/2635

HD6432634XXXFL
128K

6K −
Yes
(128
分周)

− −

−

1 −

−40 〜 105
HD6432634XXXFJ

−40 〜 
85HD64F2635F20J

192K
F Yes

HD6432635XXXFJ
M −

HD6432635XXXFL −40 〜 
105

H8S/2636

HD64F2636F16LV

128K 4K

F

DTC

−

8ビット
× 2

8(TPU
＋

PPGで
実現)

2
Yes
(PC

ブレーク)

Yes

16MHz/4.5 〜 5.5V
HD64F2636F20JV 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

85HD64F2636UF20JV
Yes

HD64F2636UF16LV 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432636XXXFJ

M
−

−

20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD6432636XXXFL 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432636UXXXFJ

Yes
20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85

HD6432636UXXXFL 16MHz/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
105

H8S/2638

HD64F2638F16LV

256K 16K

F

−

Yes

HD64F2638F20JV 20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD64F2638UF16LV

Yes

16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD64F2638UF20JV 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

85HD64F2638WF20JV
2

HD64F2638WF16LV 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432638XXXFJ

M

−
−

−

20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD6432638XXXFL 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432638UXXXFJ

Yes

20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD6432638UXXXFL 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432638WXXXFJ

2
20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85

HD6432638WXXXFL 16MHz/4.5 〜 5.5V
−40 〜 

105

H8S/2639

HD64F2639UF16LV

256K 16K

F

Yes
(128
分周)

−
Yes

5MHz(PLL:16MHz)/
4.5 〜 5.5V

HD64F2639UF20JV 5MHz(PLL:20MHz)/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
85HD64F2639WF20JV

2
HD64F2639WF16LV 5MHz(PLL:16MHz)/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

105HD6432639UXXXFL

M

−

−
HD6432639UXXXFJ 5MHz(PLL:20MHz)/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

85HD6432639WXXXFJ
2

HD6432639WXXXFL 5MHz(PLL:16MHz)/
4.5 〜 5.5V

−40 〜 
105

★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2600シリーズ 
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H8S/2600

H8S/2646

HD6432645XXXFCL
64K 2K M

− H8S/2600 
コア 69 50(@20MHz) 16× 16 

→ 32 − − DTC 16M −
Yes

(× 1、
× 2、
× 4)

Yes

10ビット
× 12

− − 6(TPU)
8(TPU

＋
PPGで
実現)

2

2

− − − 1 − − −

24seg
× 

4com

16 92
7(NMI

＋
IRQ(6))

−
Yes
(PC

ブレーク)

−
16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105

PRQP0144KA−A
HD6432645XXXFCJ 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 85

HD64F2646RFC20V

128K 4K

F Yes
−20 〜 75

PRQP0144KB−AHD64F2646RFC16L 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD64F2646RFC20JV 20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85
HD6432646XXXFCL

M −

16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105

PRQP0144KA−A
HD6432646XXXFC 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−20 〜 75

HD6432646XXXFCJ −40 〜 85

H8S/2648

HD6432647XXXFCL
64K 2K

3

40seg
× 

4com

16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432647XXXFCJ 20MHz/

4.5 〜 5.5V
−40 〜 

85HD64F2648RFC20JV

128K 4K
F Yes PRQP0144KB−A

HD64F2648RFC16LV １6MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 105
HD6432648XXXFCJ

M −
20MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 85

PRQP0144KA−A

HD6432648XXXFCL 16MHz/4.5 〜 5.5V −40 〜 
105

H8S/2649

HD64F2649FC20LV

256K 8K
F

10ビット
× 16 4

Yes
20MHz/

4.5 〜 5.5V
HD64F2649FC20JV −40 〜 85
HD6432649XXXFCL

M −
−40 〜 105

HD6432649XXXFCJ −40 〜 85
★ ： 新製品　★★ ： 開発中
＊ F ： フラッシュメモリ版　L ： ROMレス版　M ： マスクROM版　O ： ワンタイムPROM版　Qz ： QzROM版

H8S/2600シリーズ 
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ツールチェーン概要

■H8Sツール

■H8Sファミリ　開発ツールラインアップ

試作 開発 量産

MCU リアルタイムOS  ソフトウェアツール
エミュレータ 書き込みツール

オンチップデバッギング
エミュレータ

フルスペックエミュレータ/
コンパクトエミュレータ プログラマ＊2

H8S/2600シリーズ

H8S/2500シリーズ

H8S/2400シリーズ

H8S/2300シリーズ

H8S/2200シリーズ

H8S/2100シリーズ

＊1. 統合開発環境は、High-performance Embedded Workshopです。
＊2. ルネサス製フラッシュ内蔵マイコン用プログラマです。
＊3. 書き込みソフト フラッシュ開発ツールキット（Flash Development Toolkit）［R0C00000FDW04R］（無償評価版あり）と組み合わせて使用します。
＊4. 書き込みソフト F-ZTATマイコンオンボード書き込みプログラムVer.5.0［HS6400FWIW5SR］と組み合わせて使用します。
＊各エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については、Webサイト（http://japan.renesas.com/emulation_debugging）でご確認ください。マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。

HI1000/4
H8SX、H8S、H8ファミリ用
C/C++コンパイラパッケージ

（統合開発環境＊1、コンパイラ、シミュレータを含みます。
エミュレータデバッガは、エミュレータに同梱されています）

－

E10A-USB

E6000

E100

E6000

E8a＊3、HS0008EASF5H＊3 ＊4

Coding

Debug Build

フラッシュ書き込み
プログラマ

フラッシュ
書き込みソフト
Flash
Development
Toolkit
　  +

プログラマ本体
E8aなどサンプル

コード

ミドルウェア

ドライバ

E10A-USB

E100 E6000OS

＊コーディングツールおよびフラッシュ書き込みソフト（Flash Development Toolkit）には無償評価版もご用意しています。

ソフトウェア

オンチップデバッギングエミュレータ

フルスペックエミュレータ

統合開発環境
High-performance Embedded Workshop

コンパイラ
パッケージ
（シミュレータ
付き）

コーディングツール

エミュレータシステム

MISRA C
ルール
チェッカ

評価ボード
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評価ボード

■H8Sツール
開発環境製品の詳しい情報はこちらから

パートナーアライアンスのご案内

アライアンスパートナープログラムは、ルネサス製品と連携する、パートナー
社の製品・サービスなど幅広いソリューションの最新情報をルネサスマイコン
ユーザにご提供するためのWebシステムです。

ワールドワイドで700社を超すパートナーからお客様の製品開発に必要な各
種ツール製品や様々なサービスがルネサスマイコン向けに提供されていま
す。また、今後もさらにパートナー社との連携を強化・拡大し、お客様にとって
最適なソリューションをご用意します。 パートナー各社の製品・サービスの情報を下記URLから

ご覧いただけます。
http://japan.renesas.com/partners

H8Sファミリ開発環境サイト
http://japan.renesas.com/h8s_tools

H8Sファミリ H8SXファミリカタログ
開発環境総合カタログ 別冊ツール一覧表
http://japan.renesas.com/tool_catalog

ワールドワイドで700社を超える
パートナーとの充実したアライアンス

マイコンの機能やUSB性能を評価するための評価ボードを用意しています。さまざまな製品の開発プラットフォームとして、
またマイコンシステムの先行試作に、さらにアプリケーションソフトウェアの開発や評価のためにお使いいただけます。

ボード構成
●SRAM（2Mバイト）
●NOR-FLASH（４Mバイト）
●USBインタフェース
●RS-232Cインタフェース
●SDカードインタフェース
●E10Aインタフェース
●京セラ製LCDおよびタッチパネルインタフェース H8S/2456R用評価ボード

R0K402456D030BR
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※1　CPUのアーキテクチャと周辺機能についての解説、演習を行います。　
※2　Cコンパイラの仕様と特長、およびC言語でのソフトウェア開発技法についての解説、演習を行います。　
※3　リアルタイムOS（μITRON仕様準拠）のアプリケーション作成を中心に解説、演習を行います（μITRON仕様の著作権は東京大学坂村健博士に帰属します）。

SH7040マイコンコース

ルネサスマイコンセミナー（有料）

その他７８K0/78K0RファミリSuperHファミリV850ファミリRXファミリ

RX600マイコンコース

RXコンパイラコース

M16C/60マイコンコース

R8Cファミリ

R8Cマイコンコース７８Kマイコンコース

78K0コンパイラコース

SH4Aマイコンコース

SH-2Aマイコンコース

プロセッサ系SuperH
コンパイラコース

H8S、H8/300シリーズ
コンパイラコース

コントローラ系SuperH
コンパイラコース

V850リアルタイム
OSコース

SuperHリアルタイム
OSコース

RL78速習コース

RL78ファミリ

RL78マイコンコース

RL78リアルタイム
OSコース

７８K0Rリアルタイム
OSコースRXリアルタイムOSコース

V850ES/Jx3
マイコンコース

V850コンパイラコース RL78コンパイラコース

モータ制御基礎コース

永久磁石同期モータの位置決め制御基礎コース

永久磁石同期モータの速度制御コース

インバータ制御入門コース

USB2.0基礎コース

USB Embedded Hostコース

Full-Speed USB ASSPコース

H8SXマイコンコース

H8S/2000
マイコンコース

マイコン※1

コンパイラ※2

リアルタイムOS※3

モータ制御講座

実践TCP/IPコースイーサネット講座

組み込みLinux入門コース組み込みLinux講座

自走ロボットで学ぶライントレース制御体験コース自動制御講座

グラフィカルユーザインタフェース設計コース画像処理講座

電子回路入門コース

デジタル回路入門コース

マイコン入門コース

マイコン周辺機能プログラミング入門コース

プログラムを書くためのロジック思考入門コース

組み込みC言語入門コース～文法編～

組み込みC言語入門コース～実装編～

C++入門コース

リアルタイムOS入門コース

マイコンハードウェア入門コース

増幅回路基礎コース

電源回路基礎コース

ポインタ徹底活用コース

オブジェクト指向に学ぶ関数設計コース

ソフトウェア技術者のためのハードウェア入門コース

リアルタイムOSタスク設計基礎コース

組み込みソフトウェア開発プロセス基礎コース

回路

マイコン

共通技術

専門技術

開発者育成

言語

RTOS

ハードウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ソフトウェア

交流電源回路設計コース
MCU周辺回路設計講座

USBデバイス講座

Hi-Speed USB ASSPコース

デジタル電源ソフトウェア基礎コース

CANマイコン（M16C）コース
CANデバイス講座

CANマイコン（HCAN）コース

システム要素技術セミナー（有料）

デジタル基礎コース電子回路基礎講座

H8マイコン基礎習熟コース

Cプログラマのためのマイコン入門コース

H8/300H Tinyコース

R8Cコース

SuperH入門コース

マイコン講座

C言語入門コースC言語講座

SuperHで学ぶリアルタイムOSコースリアルタイムOS講座

CD-ROMとWebを利用した自己学習のためのコースです。
トレーニングボードで動作確認をしながら基礎から学べます。

e-school（有料）

マイコンの基礎知識がある方はWebでも学習できます。

Webクイックラーニング（無料）

ルネサス半導体製品をいち早くご紹介いたします。
詳細については下記URLをご覧ください。

製品紹介セミナー（無料）

カスタマイズドセミナーは新人研修から、ルネサスマイコンの採用による
導入教育までを幅広くサポートします。

カスタマイズドセミナー（有料）

基礎技術セミナー（有料）

■お問合せ先■
ルネサス半導体トレーニングセンター
TEL：03-3266-9344　FAX：03-3235-5940
E-mail : seminar@renesas.com

ルネサス半導体セミナー情報
http://japan.renesas.com/seminar

SuperH内蔵キャッシュ
メモリ活用コース

■ルネサス半導体セミナーのご案内

■技術的お問合せおよび資料のご請求は下記までお願い致します。
総合お問合せ窓口：http://japan.renesas.com/inquiry
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■ルネサスマイコン、マイコン用開発ツールのweb購入のご紹介

ルネサスは、マイコン製品、マイコン用開発ツールのWeb販売も行っております。職場やご自宅などのＰＣで、２４時間、数量１個からでも直接

ご注文・ご購入いただけます。ルネサスは、一人ひとりのお客様の製品開発を販売面から強力にサポートいたします。

ルネサスエレクトロニクス・ホームページから
ご購入/サンプル をクリック。

販売パートナーのWEB販売サイトから、ルネサスエレクトロニクス
のマイコン、および開発ツール製品をご購入いただけます。

ご希望の製品と数量、製品の送り先を入力してご注文い

ただきますと後日ご指定の送り先に直接製品をお届け

いたします。至急のご入用にも柔軟な対応が可能です。

お客さま
販売パートナ
WEB サイト

ルネサスエレクトロニクス
Web 購入画面

ご注文

Buy Now

お届け
株式会社 内藤電誠町田製作所

システム機器事業部

http：//japan.renesas.com/

　　　   ボタン一つで
いつでも簡単にご注文
いただけます。

ご注文からお支払いまでの流れ

＊お支払いは、製品とお引き換え時に。 またはクレジットカードでのお支払いも可能です。　

Buy Now
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